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RoH/

Vt:oupum

Tréjnik IP20 PROFIBUS-DP

Ten rozdzielacz do PROFIBUS-DP umozliwia uzytkowni-
kowi wygodne przytacze w szafie rozdzielczej.

Daje sie montowac na szynach no$nych TS32/35 i tagczy
standardowe przewody PROFIBUS-DP. Oprécz taczenia
umozliwia tez przytgczenie przewoddw promieniowych.
Prosze pamietaé, ze przewody promieniowe powinny by¢
jak najkrotsze. Artykut 8788580000 umozliwia przytgcze-
nie urzadzen analitycznych i programujacych za posred-
nictwem 9-biegunowego gniazda Sub-D. Funkcje tréj-
nika Dobry styk ekranu Duzo miejsca na przytgczenie
przewodu magistralnego Montaz na szynie montazowej
TS32/35

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Nr zam. 8788580000

Typ RS PB-DP T SUB-D

GTIN (EAN) 4032248477418

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 05.01.2026 01:55:21 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/8788580000
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 76.2 g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,

w ktérych ma to zastosowanie / jest

6al, 6¢

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaee3697a

Dane ogodlne

Rodzaj przytacza ztacze srubowe Srednica kabla, maks. 8 mm
Srednica kabla, min. 4.5 mm Przekréj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2 Stopien ochrony IP20

ztacze 1 Profibus-DP T-connector Przytacze 2 Sruba
Zewnetrzna $rednica przewodu -

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Schemat potaczen
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