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1- i 3-stopniowy ochronnik przeciwprzepigciowy w obu-
dowie IP68 do ethernetu kat. 5/6, sygnatéw analogo-
wych i cyfrowych oraz do ttumienia impulséw zaktdcaja-
cych. Wysoka klasa ochrony IP68

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Surge protection for instrumentation and con-
trol, RJ45 plug-in connector, Surge protection for
measurement and control

Nr zam. 8805550000

Typ JPOVP RJ45 CAT6 IP20

GTIN (EAN) 4032248502882

llos$¢ 1 szt.

Status dostawy W przyszto$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
Dostepne do 2025-11-30T00:00:00+01:00

Data sporzadzenia 12.12.2025 02:27:41 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 14.4 mm Wysokos¢ (cale) 0.5669 inch

Szeroko$é 36 mm Szeroko$¢ (cale) 1.4173 inch

Dtugosc¢ 83 mm Dtugosc (cale) 3.2677 inch

Masa netto 249 ¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..70°C Temperatura eksploatacyjna -25 °C...60 °C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f6f3bfd2-c340-4be3-920c-070c382bacab

Dane znamionowe IEC / EN

napiecie znamionowe (AC) 34V napiecie znamionowe (DC) maks. 48 V

napiecie znamionowe (DC) 48 V Prad znamionowy IN 0.2A

Poziom ochrony po stronie wyjscia 80V Poziom ochrony po stronie wyjscia 130V

przewoéd-przewdd 1 kV/u s, zazwyczaj przewdd-PE 1 kV/us, zazwyczaj

Poziom ochrony po stronie wyjscia 300V Poziom ochrony po stronie wyjscia 600V

przewdéd-przewdd 8/20 ys, zazwyczaj przewdd-PE 8/20 ys, zazwyczaj

poziom ochrony UP zyta - zyta 130V poziom ochrony UP zyta - PE 600V

Rodzaj napiecia AC Czas reakcji / czas zataczania <bns

napiecie robocze 48V Prad wytadoweczy In (8/20us) przewdd- 5 kA
przewéd

Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 10 kA

przewoéd-przewdd

dane ogoélne

Optyczny wskaznik pracy Nie Wykonanie Ochrona

przeciwprzepigciowa, MSR

Forma konstrukcyjna rézne Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Barwny piaskowy szary Stopien ochrony IP20

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepieciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2
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Dane ogodlne

Forma konstrukcyjna rézne Wykonanie Ochrona
przeciwprzepieciowa, MSR

Barwny piaskowy szary Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Koordynacja izolacji

Kategoria przepigciowa I} Stopien zanieczyszczenia 2

Stopien ochrony IP20

Koordynacja izolacji

Stopien zanieczyszczenia 2 Kategoria przepieciowa 1]

Stopien ochrony IP20

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza Wtyczka RJ45

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 3m

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943

ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-90-90

ECLASS 15.0 27-17-90-90
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Symbol taczenia

RJ4S RJ45
1

INp 2

ity

Circuit diagram
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PUR nie zawierajacy fluorowcoéw, kolor czarny (U)

PUR

::h

alogen free

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Kable czujnik-sitownik sg szeroko stosowane do
podtaczania czujnikéw i sitownikéw, do przesytania
danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposazony
w fabrycznie podtaczony i sprawdzony wtyk. Kable moga
by¢ poddawane dziataniu réznorodnych czynnikéw, takich
jak wilgotno$¢, zapylenie, wysokie i niskie temperatury,
wstrzgsy oraz wibracje.

Nasi inzynierowie skupili uwage na tym problemie i
zaprojektowali bogata game kabli czujnik-sitownik M8 i

M 12, z ktérej mozna wybraé rozwigzania odpowiednie do
ré6znorodnych zastosowan.

Czy jest cos$, czego nie udato sie Panstwu znalezé, albo
wymaga dodatkowych wyjasnien? Prosimy o kontakt!

Typ SAIL-M12GM12G-5-0.3U Wersja

Nr zam. 9457340030 Przewéd czujnik/element wykonawczy, Kabel potaczeniowy, M12 /

GTIN (EAN) 4008190311230 M12, Liczba biegundéw : 5, 0.3 m, ztagcze meskie, proste - ztagcze

llosé 1ST zenskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR,
Halogenki: Nie

Typ SAIL-M12GM12G-5-0.6U Wersja

Nr zam. 9457340060 Przewod czujnik/element wykonawczy, Kabel potaczeniowy, M12 /

GTIN (EAN) 4008190311247 M12, Liczba biegunéw : 5, 0.6 m, ztacze meskie, proste - ztacze

llos¢ 1ST zenskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR,
Halogenki: Nie

Typ SAIL-M12GM12G-5-1.5U Wersja

Nr zam. 9457340150 Przewéd czujnik/element wykonawczy, Kabel potaczeniowy, M12 /

GTIN (EAN) 4008190311278 M12, Liczba biegunéw : 5, 1.6 m, ztacze meskie, proste - ztacze

llos¢ 18T zenskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR,

Halogenki: Nie

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikéw i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M 12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY-M12-DM Wersja

Nr zam. 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN) 4032248436408

llos¢ 18T
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Rozdzielacze

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SALY-5S PARA 2M12 Wersja

Nr zam. 1783430000 Wiyk Y, M12 / M12
GTIN (EAN) 4032248183364

llogé 18T

Akcesoria JACKPAC®

Ogobline dane zamoéwieniowe

Firma Weidmdiiller jest jednym z najwiekszych na swiecie
dostawcow ztgczy. Wazng czesci tej rodziny produktéw
stanowig ztgcza okragte, ktore w ofercie Weidmiiller
noszg nazwe SAIl. Podczas projektowania produktow

SAl inzynierowie firmy Weidmiiller zawsze koncentrujg
sig racjonalnych koncepcjach ekonomicznego montazu
oraz, we wspotpracy z gtéwnymi uzytkownikami,
opracowuja przemyslane produkty, ktére ustanawiajg
ogodlnoswiatowe standardy w funkcjonalnosci i jakosci.
Przyktadem jest rodzina produktéw Jackpac®. Te moduty
to wodoodporne konwertery sygnatu.

Typ JP CLIPM Wersja

Nr zam. 8778490000 JACKPAC, Modut przekaznikowy
GTIN (EAN) 4032248448418

llosé 10 ST
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