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v:ompum

towar na metry, kable miedziane, sztywne, 4 x 2 x AWG
23/1, kat.7, zielone

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel instalacyjny, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC,
100 m

Nr zam. 8813130000

Typ IE-C7BS8VG-100

GTIN (EAN) 4032248512881

llosé 1 szt.

opakowanie jako pierscien kablowy w kartonie
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 100 m Dtugosc (cale) 3937.0079 inch
Masa netto 6490 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..75°C Temperatura eksploatacyjna -40°C..75°C
Temperatura uktadania 0°C..50°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

kolor ptaszcza zielony (RAL 6018) Odpornos¢ na olej No

liczba zyt 8 Ekranowane Tak
Halogenki tak (przewod z PVC) izolacja PE

odporno$é na rozprzestrzenianie sie
ptomienia

in accordance with IEC
60332-1, EN 13501-6
class FCa

Napiecie probiercze: przewdd-przewod- 700 V AC

ekran

Liczba biegunéw

8

Normy

Komunikacyjne instalacje kablowe
niezalezne od aplikacji

EN 50173-1:2007, ISO /
IEC 11801:2002

Korozyjno$¢ gazéw pozarowych

to IEC 60754-2

Gestos¢ dymu

No

Specjalne standardy dla kabli

Komunikacyjne instalacje kablowe
niezalezne od aplikacji

EN 50173-1:2007, 1SO /
IEC 11801:2002

Korozyjno$¢ gazéw pozarowych

to IEC 60754-2

Gestos¢ dymu

No

Budowa kabla

Przewody plecione

1

kolor ptaszcza

zielony (RAL 6018)

Oznaczenia norm IE-71C4x2xAWG23/1-PVC Przekroj 4*2*AWG 23/1 -
02YSCY PIMF, S/FTP 4*2*0,255 mm?

Ekranowanie S/FTP liczba zyt 8

Srednica izolacji 1.4 mm izolacja PE

Srednica ptaszcza, maks. 8 mm Srednica ptaszcza, min. 7.6 mm

tworzywo ptaszcza PVC Ekranowanie pary zyt Folia aluminiowa

Usytuowanie zyt

skrecona para

Ekran facznie

Oplot ekranujacy z drutéw
miedzianych

Materiat przewodowy

Nieizolowany przewéd
miedziany

Grubo$¢ materiatu ptaszcza

0.8 mm
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Sekwencja koloréw zyt - pary zyt biato-niebieski / biato- Grubos$¢ oplotu ekranujgcego 0.1 mm
pomararnczowy / biato-
zielony / biato-brgzowy
Wiasnosci kabli elektrycznych
Kategoria Cat.7 (ISO/IEC 11801) Pojemnos$¢ przy 1 kHz 45 nF/km
Rezystancja petli 150 Q/km Czas przebiegu sygnatu 4.25 ns/m

Napiecie probiercze: przewdd-przewdd- 700 V AC

ekran

Ttumienno$¢ ekranowania

85 dB przy 600 Mhz

Rozrzut opdznienia

Impedancja falowa

5 ns/100m

100 £ 5 Q przy 100 MHz

Impedancja przejscia

6 mQ/m przy 1 MHz, 3
mQ/m przy 10 MHz, 3
mQ/m przy 30 MHz

Wrtasnosci mechaniczne i materiatlowe kabli

Odpornos¢ na olej No Bez silikonu Tak

Odpornos$¢ na promienie UV Tak Sita ciagnienia 120N

Barwny zielony Halogenki tak (przewod z PVC)
Promien giecia, min., powtarzany 8 x srednica kabla Promien giecia, min., jednorazowy 4 x $rednica kabla
Wytrzymato$¢ na $cieranie dobrze odporno$¢ na rozprzestrzenianie sie in accordance with IEC

ptomienia

60332-1, EN 13501-6
class FCa

Korozyjno$¢ gazéw pozarowych to IEC 60754-2 Gesto$¢ dymu No
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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Narzedzia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zdejmowania ptaszczy z kabli z izolacjg PVC

Typ AM 12 Wersja

Nr zam. 9030060000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
GTIN (EAN) 4008190337827

llos¢ 18T

Typ |E-CST Wersja

Nr zam. 9204350000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
GTIN (EAN) 4032248653072

llosé 18T
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