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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

gniazda przekaznikow RIDERSERIES RCM
2, 3i 4 styki przetagczne Ztagcze srubowe i ztacze PUSH IN
Standardowa oraz mata wysoko$é

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja RIDERSERIES RCM, Cokét przekaznika, Liczba sty-
kow: 2, zestyk przetaczny, prad trwaty: 12 A, ztacze
$rubowe

Nr zam. 8869400000

Typ SCM- 2CO

GTIN (EAN) 4032248614264

lloéé 10 szt.

Status dostawy W przysztos$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do 2026-06-30T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny CSM S 4CO

RoHS

Vnmunn
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Dopuszczenia
Atesty
]
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223759
Wymiary i masa
Gtebokosé 61.5mm Gtebokos¢ (cale) 2.4213 inch
Wysoko$é 77 mm Wysokos¢ (cale) 3.0315 inch
Szeroko$c¢ 27.2 mm Szeroko$¢ (cale) 1.0709 inch
Masa netto 5246 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E223759
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zatagczajace 250V AC Ciagty prad 12A
Napiecie tgczeniowe AC, max. 400V Napiecie tgczeniowe DC, max. 250V
Typ zestyku 2 CO contact
Dane ogoélne
Szyna montazowa TS 35 Barwny czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepieciowa 1l grupa materiatéw izolacyjnych llla
odstep izolacyjny powierzchniowy i 24 mm wytrzymato$¢ napieciowa strona 2,5 KVeff / 1 min.

powietrzny strona sterowania - strona
obcigzenia

sterowania - strona obcigzenia

Typ izolacji na wejsciu oraz wyjsciu

Izolacja podstawowa

Wytrzymatos$¢ dielektryczna
sgsiadujacych stykow

2,5 KVeff / 1 min.

Typ izolacji sgsiednich stykow

Izolacja podstawowa

Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego
styku

1.2 kVefekt. / 1 min.

Stopien ochrony

IP20
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Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA) 249409-2295474 Nr certyfikatu (VDE) 40011762
Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm

pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.7 Nm

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 2.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. T mm?2

Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, T mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1T mm?2

jednodrutowy, max. przewdd wielodrutowy, min.

Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki T mm?2

drutu, maks.

przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, T mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

kablowymi DIN 46228/4, maks. min.

przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, drobny 1 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), drut, 2 zaciskane przewody, min.

maks.

Przekréj przytacza przewodu, drobny 1.5 mm? Wielko$¢ ostrza Gr. PZ1

drut, 2 zaciskane przewody, max.

Wazna informacja

Informacje produktowe IP20 bez podtagczonego przewodu przy catkowicie otwartym ztgczu z kabtgkiem zaciskowym.
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Rysunki
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Krzywa obcigzalnosci prgdowej

Pozostate Pozostate

Snap on socket Unlatching socket
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Akcesoria

Mostek poprzeczny do gniazda ze ztagczem srubowym

Potaczenia krzyzowe dla gniazd w RIDERSERIES DRM.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SCM-1 Qv S Wersja

Nr zam. 1132080000 RIDERSERIES RCM, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4032248912193

llos¢ 10 ST

Zatrzaski mocujace

Pierscien mocujgcy do przekaznikow RIDERSERIES RCM
Metalowy oraz plastikowy pierscien mocujacy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SCM-I CLIP P Wersja

Nr zam. 8869440000 RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN) 4032248614295

llos¢ 10 ST

Typ SCM-I CLIP M Wersja

Nr zam. 8869450000 RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN) 4032248614301

llosé 10 ST

modut zabezpieczajacy

Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

Opcjonalne wyposazenie w diode zwrotng, warystor
ochronny, rezystor obcigzenia oraz filtr RC
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Typ RIM-I 1 6/230V Wersja

Nr zam. 8869580000 RIDERSERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania: 6...
GTIN (EAN) 4032248614523 230V DC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM-1 1R 110/230V Wersja

Nr zam. 8870830000 RIDERSERIES, Obcigzenie wtérne, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248631674 110...230 V UC, ztgcze wtykowe

llos¢ 10 ST

LED / dioda zwrotna

Ogobine dane zamoéwieniowe

1

Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami

ochronnymi.

Opcjonalnie z zielong lub czerwong diodag LED Z diodg

zabezpieczajgcg Do napiecia zasilania DC

Typ RIM-12 6/24VDC Wersja

Nr zam. 8869590000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248614530 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-1 2 6/24VDC GN Wersja

Nr zam. 8869600000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4032248614547 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-1 2 24/60VDC Wersja

Nr zam. 8869670000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248614608 sterowania: 24...60 V DC, ztagcze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-1 2 24/60VDC GN Wersja

Nr zam. 8869680000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248614615 sterowania: 24...60 V DC, ztagcze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-1 2 110/230VDC Wersja

Nr zam. 8869690000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4032248614622 sterowania: 110...230 V DC, ztacze wtykowe

lloé¢ 10 ST

Typ RIM-I 2 110/230VDC GN Wersja

Nr zam. 8869700000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4032248614639 sterowania: 110..230 V DC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST
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LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wtykane modu

ty ochronne do RIDERSERIES RCI /

bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami

ochronnymi.
Opcjonalnie z z
zasilania UC

ielong lub czerwong diodg LED Do

Typ RIM-I 3 6/24VUC Wersja

Nr zam. 8869630000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V
GTIN (EAN) 4032248614578 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-I 3 6/24VUC GN Wersja

Nr zam. 8869640000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V
GTIN (EAN) 4032248614585 UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM-I 3 24/60VUC Wersja

Nr zam. 8869610000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60
GTIN (EAN) 4032248614554 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-I 3 24/60VUC GN Wersja

Nr zam. 8869620000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napiecie sterowania: 24...60
GTIN (EAN) 4032248614561 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-I 3 110/230VUC Wersja

Nr zam. 8869650000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110...
GTIN (EAN) 4032248614592 230V UC, ztacze wtykowe

lloé¢ 10 ST

Typ RIM-1 3 110/230VUC GN Wersja

Nr zam. 8869660000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110...
GTIN (EAN) 4032248614721 230 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

modut zabezpieczajacy

Wtykane modu

ty ochronne do RIDERSERIES RCI /

bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami

ochronnymi.

Opcjonalne wyposazenie w diode zwrotng, warystor
ochronny, rezystor obciazenia oraz filtr RC
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ RIM-1 3 6/60VAC RC Wersja

Nr zam. 8869770000 RIDERSERIES, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 6...60 V
GTIN (EAN) 4032248606320 UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM-1 3 110/230VAC RC Wersja

Nr zam. 8869790000 RIDERSERIES, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 110...230
GTIN (EAN) 4032248606337 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-I 3 230VAC RC Wersja

Nr zam. 1172210000 RIDERSERIES, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 230 V UC,
GTIN (EAN) 4032248964420 ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Warystor ochronny

Witykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

Z warystorem ochronnym Do zasilania UC

= !}]
Ogoline dane zamoéwieniowe
Typ RIM- 4 24VUC VAR Wersja
Nr zam. 8869710000 RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248606344 24 V UC, ztacze wtykowe
llogé 10 ST
Typ RIM-I 4 110VUC VAR Wersja
Nr zam. 8869730000 RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248606351 110 V UC, ztacze wtykowe
lloéé 10 ST
Typ RIM-I 4 230VUC VAR Wersja
Nr zam. 8869750000 RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248606368 230V UC, ztacze wtykowe
llosé 10 ST

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidrive

Whkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500 V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenstwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.
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Typ SDIK SLIM PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749670000 Whkretak, Szerokos¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubos$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118896411 (A): 1

llosé 18T

Typ SDIK PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749920000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncodwki
GTIN (EAN) 4050118897227 (A): 1

llos¢

18T

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidriv

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Pozidriv,
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764 /2-PZ, uchwyt zgodny z ISO
8764-PZ, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Typ SDK PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749440000 Whkretak, Szerokos¢ koncowki (B): 14.5 mm, 80 mm, Grubos¢
GTIN (EAN) 4050118895667 koncowki (A): 1

llos¢ 18T

Neutralna

Ogodlne dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

ESG 9/26 SCM-1 MC NE WS

2558330000
4050118569049
80 ST

Wersja
ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy
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