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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI / bazy
przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami ochron-
nymi.
Z warystorem ochronnym Do zasilania UC

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe
napiegcie sterowania: 230 V UC, ztagcze wtykowe

Nr zam. 8869750000

Typ RIM- 4 230VUC VAR

GTIN (EAN) 4032248606368

llosé 10 szt.

Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostgpny.

Dostepne do 2026-06-30T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny CXXV 73

Vt:oupum

Data sporzadzenia 11.01.2026 06:44:29 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/8869750000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053490000
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 32.1 mm Gtebokos¢ (cale) 1.2638 inch
Wysokos$é 10.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.4134 inch
Szeroko$é 11.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4488 inch
Masa netto 2.19¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna Wilgotnosé 40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Strona sterownicza

Znamionowe napiecie sterowania 230V UC Wskazanie statusu Nie

uk?ad ochronny warystor

Dane ogdlne

Barwny transparentny

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586

ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92

ECLASS 15.0 27-37-16-92

Data sporzadzenia 11.01.2026 06:44:29 MEZ
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Schemat potaczen

Rysunek wymiarowany

11,4 mm 10,5 mm

- L

32,1 mm
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Type code
Order No. Type printed on part
8869770000 RIMH 3 6/60VAC EM 02
8869790000 RIM- 3 110/230VAC EM 03
8869710000 RIMH 4 24 UC VAR EM 04
8869750000 RIMH 4 230 VUC CAR EM 05
8869650000 RIM- 3 110/230VUC EM 06
8869630000 RIM- 3 6/24VUC EM 07
8869580000 RIM- 1 6/230V EM 09
8869660000 RIM- 3 110/230VUC GN EM 10
8869640000 RIMH 3 6/24VUC GN EM 11
8869600000 RIMH 2 6/24VDC GN EM 12
8869730000 RIMH 4 110 VUC VAR EM 13
8869610000 RINH 3 24/60VUC EM 14
8869670000 RIM-l 2 24/60VDC EM 16
8869590000 RIM-l 2 6/24VDC EM 18
8869680000 RIMH 2 24/60VDC GN EM 25
8869690000 RIM- 210/230VDC EM 27
8869700000 RIM- 2 110/230VDC GN EM 28
8870830000 RIM- R110/230V EM 29
8869620000 RIM- 3 24/60VUC GN EM 30
1172210000 RIM- 3 230VAC RC EM 31
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