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Technologia potgczen Industrial Ethernet firmy Weid-
muller jest optymalnym rozwigzaniem dla infrastruktury
maszyn, instalacji lub fabryki. Wszystkie technologie pota-
czen sg dostepne z jednego zrédta.

Korzyséci dla Panstwa:

Standaryzowane ztacza IEC, w wariantach 1, 4,5, 6

oraz 14Kat. 6 na wskro$ A zSTEADYTEC® technologia-
kable zmontowane oraz kable sprzedawane na metry
Kable miedziane i $wiattowodowew wykonaniu IP20 oraz
IP67wszystkie powszechnie stosowane ztgcza przemy-
stowe: RJ45, M 12, SC, ...Szeroki wybér akcesoriow

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel do tancucha ciagowego, ST IP 20, ST IP 20,
62.5 ym, PUR, 30 m

Nr zam. 8876460300

Typ IE-FM6D2UE0030MSTOSTOX

GTIN (EAN) 4050118121421

llogé 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 30m Dtugosc (cale) 1181.1024 inch
Masa netto 802¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura uktadania -20°C..60°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Standardy ogdlne

Norma dot. tagcznikéw wtykowych IEC 61754-2

Budowa kabla

$rednica ptaszcza 6 mm kolor ptaszcza czarny
tworzywo ptaszcza PUR Budowa kabla tancuch ciggowy Breakout
Powtoka pierwotna 245.00 ym Srednica rdzenia 62.5 ym

LWL

Typ widkna GOF, Multimode, OM1 Ttumienno$é 2,7 dB/km przy 850 nm, =

0,6 dB/km dla 1300 nm

Ttumienno$¢ wtraceniowa

<0,4dB Ttumienno$¢ odbiciowa

=30dB

Szeroko$¢ pasma

200 MHz*km przy 850
nm, 500 MHz*km przy
1300 nm

Witasnos$ci mechaniczne i materiatlowe kabli

Halogenki Nie Promien giecia, min., powtarzany 77 mm
Promien giecia, min., jednorazowy 25 mm Cykle giecia 100 000
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03
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