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Zdjecie produktu

%[ I

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Zestaw montazowy sktada sie z przekaznika, gniazda
i zatrzasku mocujgcego Sprawno$¢ przetestowana w
100% 100% kontrola izolacji dielektrycznej pomiedzy
wejsciem a wyjsciem 1 styki przetagczne CO Opcjonalny
przycisk testowy z mechanicznym wskaznikiem stanu
Jasna kontrolka LED statusu (cewka AC: czerwona /
cewka DC: zielona) Identyfikacja cewek (AC czerwona /
DC niebieska)

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja RIDERSERIES RCI, Modut przekaznikowy, Liczba
stykow: 1, zestyk przetaczny AgNi, Znamionowe
napigcie sterowania: 115 V AC, prad trwaty: 16 A,
ztagcze Srubowe, Dostepnosé przycisku testowego:

Nie
Nr zam. 8897090000
Typ RCIKIT 115VAC 1CO LD
GTIN (EAN) 4032248646869
llos¢ 10 szt.
Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Ostatnia data zamdéwienia 2024-10-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny DRIKIT 115VAC 1CO LD
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Dopuszczenia
Atesty e UK
. CA
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 70.2 mm Gtebokos¢ (cale) 2.7638 inch
Wysokos$é 77 mm Wysokos¢ (cale) 3.0315 inch
Szeroko$é 15.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.622 inch
Masa netto 53.bg
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Strona sterownicza
Znamionowe napiecie sterowania 115 VAC Prad znamionowy AC 9.2 mA
moc znamionowa 1058 mVA Rezystancja cewki 8100Q £ 15 %

Wskazanie statusu

Czerwona dioda LED

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatagczajace 250V AC Ciagty prad 12 A @ 1CO without
bridged output wire
connections; 16 A@ 1CO
with bridged output wire
connections
max. czestotliwo$¢ zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie faczeniowe AC, max. 250V
obcigzeniu znamionowym
Poczatkowy prad rozruchowy 30A/4s Obcigzalnos$¢ przy napieciu 4000 VA
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.
Obciazalno$¢ przy napieciu statym 384 W @24V Opoznienie wtaczenia <8 ms
(obcigzenie rezystancyjne), maks.
OpoZnienie wytgczenia <6 ms Typ zestyku 1 CO contact (AgNi)

Zywotno$é mechaniczna

Cewka AC 5 x 106 cykli
przetaczania, Cewka

DC 10 x 106 cykli
przetaczania

min. moc wigczalna

TmA@24V,10mA@ 12
V,100mA @5V

Dane ogodlne

Szyna montazowa

TS 36

Dostepnos¢ przycisku testowego

Nie

Mechaniczny wskaznik potozenia
przetacznika

Nie

Barwny

czarny
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Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepigciowa I} grupa materiatéw izolacyjnych Illa
odstep izolacyjny powierzchniowy i =28 mm wytrzymato$¢ napigciowa strona 5 kVRMS / Tmin

powietrzny strona sterowania - strona
obcigzenia

sterowania - strona obcigzenia

Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego
styku

1 kVeff / 1 min

udarowe napiecie wytrzymywane

5 kV (1,2/50 ps)

Stopien ochrony

IP20

Dalsze szczegoéty aprobat / norm

Wihasciwy przekaznik RCI314S15 Whasciwa podstawka SRC-1 2CO
Nr certyfikatu (CSA) przekaznik 249409-2426937 Nr certyfikatu (CSA) podstawka 249409-2295474
Nr certyfikatu (DNV) TAAOOO011A Nr certyfikatu (cURus) podstawka E223759
Dane przytaczeniowe
Metoda wykonywania ztagcz ztacze Srubowe Dtugo$¢ usunigcia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego
Moment obrotowy dociggajgcy, min. 0.5 Nm Moment obrotowy dociggajacy, maks. 0.7 Nm
Zakres zaciskOw przytacza pomiarowego 2.5 mm? Zakres zaciskania, min. 1T mm?2
Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, T mm?2
jednodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki T mm?2
jednodrutowy, max. przewdd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1T mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 1T mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
kablowymi DIN 46228/4, maks. min.
przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, drobny 1T mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), drut, 2 zaciskane przewody, min.
maks.
Przekréj przytacza przewodu, drobny 1.5 mm? Wielko$¢ ostrza Gr. PZ1

drut, 2 zaciskane przewody, max.

Wazna informacja

Informacje produktowe

IP20 bez podtgczonego przewodu przy catkowicie otwartym ztgczu z kabtgkiem zaciskowym.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schemat potaczen
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14 with 24 must be bridged with a wire > 1,56 mm? at the socket.
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Wykres Wykres
Derating curve Operating voltage range AC
_ dense packing 29
_<‘_5 16 é i
g S =20
= TN 218
S 12 %
=16
i ~ B 0A
=
8 \S
12 ~
16 A
6 1.0+~ Un Rated coil voltage
4 08 —_—
0 +20 +40 +60 +80  +100
Ambient temperature [°C] 0.6

*For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and
14 with 24 must be bridged with a wire > 1,5 mm? at the socket.

Krzywa obcigzalnosci pradowej
Przekaznik potgczony z podstawka

0 +20 +40 +60 +80 +100
Ambient temperature [°C]

Roboczy zakres napiecia przemiennego

Data sporzadzenia 03.07.2026 02:09:12 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

RCIKIT 11 5VAC 1 CO LD Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
o www.weidmueller.com
Rysunki
Wykres Rysunek wymiarowy

Electrical endurance

250 V AC Resistive load
2 10
S
=
=4 \
= N al
E \;‘\\ ~
\\\
10° =
10*
0 2 4 6 8 0 12 14 16 77 mm

Switching current [A]

Trwatos¢ elementow elektrycznych250 V AC
resistive load 250 V AC obcigzenie rezystancyjne

e L ICICIC]
Type
RCIKIT Screw Special variants
RCIKITP PUSHIN FG  Forcibly guided contacts
RCIKITZ  Tension clamp
Coil voltage Test button
24VAC 115VAC Blank No Test button
24V DC 230VAC /PB Test button
Type of contact | Status LED / protective circuit
1C0 SPDT LD LED green + free wheeling diode DC coil
200 DPDT LD LEDred AC cail
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Mostek poprzeczny do gniazda ze ztagczem srubowym

Potaczenia krzyzowe dla gniazd w RIDERSERIES DRI.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SRC-1QV S Wersja

Nr zam. 1132070000 RIDERSERIES RCI, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4032248912087

llos¢ 10 ST

Zatrzaski mocujace

Pierscien mocujgcy do przekaznikow RIDERSERIES RCI
Metalowy oraz plastikowy pierscien mocujacy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SRC-l CLIP HP Wersja

Nr zam. 8869510000 RIDERSERIES RCI, Obejma
GTIN (EAN) 4032248614462

llogé 10 ST
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poszczegolne komponenty

Ogobine dane zamoéwieniowe

Moduty przekaznikowe z wymuszonym prowadzeniem
zestykow

Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszacym 99 %,
przekazniki ze stykami wymuszonymi zaliczajg sie do
sprawdzonych elementéw techniki bezpieczenstwa.
Mechaniczne ustawienie stykow wzgledem siebie
gwarantuje zsynchronizowany status fgczenia na

obu stykéw. Dzieki temu w razie awarii (na przyktad

w przypadku zespawania styku roboczego wskutek
przecigzenia), styk sygnalizacyjny zachowuje ten sam
status taczenia. Sterownik (lub sterownik bezpieczenstwa)
wykrywa zagrozony styk i porownuje wartosci zadane
z wartosciami rzeczywistymi. W przypadku wykrycia
réznicy, mozliwe jest podjecie odpowiednich krokéw w
celu zabezpieczenia wyposazenia i ludzkiego zycia.

2 wymuszone styki CO 6 A zgodne z normg EN
61810-3 typ B Sprawdzony komponent technologii
bezpieczenstwa Pokrycie diagnostyczne w 99 %

Typ SRC-l CLIP HM RCI Wersja
Nr zam. 1132090000 RIDERSERIES RCI, Obejma

GTIN (EAN) 4032248912209
llos¢ 20 ST

modut zabezpieczajacy

: ’

g

J

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

Opcjonalne wyposazenie w diode zwrotng, warystor
ochronny, rezystor obciazenia oraz filtr RC

Typ RIM-I 1 6/230V Wersja

Nr zam. 8869580000 RIDERSERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania: 6...
GTIN (EAN) 4032248614523 230V DC, ztgcze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-1 1R 110/230V Wersja

Nr zam. 8870830000 RIDERSERIES, Obciagzenie wtérne, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248631674 110...230 V UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM-1 3 110/230VAC RC Wersja

Nr zam. 8869790000 RIDERSERIES, Filtr RC, Znamionowe napiecie sterowania: 110...230
GTIN (EAN) 4032248606337 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST
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LED

Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

Opcjonalnie z zielong lub czerwong diodg LED Do
zasilania UC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM-13 110/230VUC Wersja

Nr zam. 8869650000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110...
GTIN (EAN) 4032248614592 230 V UC, ztgcze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-1 3 110/230VUC GN Wersja

Nr zam. 8869660000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110...
GTIN (EAN) 4032248614721 230V UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Warystor ochronny

Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

Z warystorem ochronnym Do zasilania UC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM-1 4 110VUC VAR Wersja

Nr zam. 8869730000 RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248606351 110 V UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST
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neutralna

_____ ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
[T { w przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
77777 elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
EEEEREEmk jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
***** ‘ kontrastem.
T Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
( takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.
e— Najwazniejsze zalety:

‘ Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami
Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478910 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880100000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478781 samoprzylepny

llosé 200 ST

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidrive

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIK SLIM PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749670000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118896411 (A): 1

llosé 18T

Typ SDIK PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749920000 Whkretak, Szeroko$é koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubos$é koncowki
GTIN (EAN) 4050118897227 (A): 1

llos¢ 18T
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Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidriv

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Pozidriv,
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764 /2-PZ, uchwyt zgodny z ISO
8764-PZ, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Typ SDK PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749440000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 14.5 mm, 80 mm, Grubos¢
GTIN (EAN) 4050118895667 koncowki (A): 1

llos¢ 18T

ESG 6/15

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majag warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwg
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzysci wynikajace z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/15 MM WS Wersja
Nr zam. 2619940000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 15 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118626148
llo$é 3000 ST
ESG 6/17
Gwarantowana duza trwato$¢: ESG
Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
= .y mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag

Ogodlne dane zamodéwieniowe

adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjne;j
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzys$ci wynikajgce z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga
by¢ stosowane ze sprzetem od wielu ré6znych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukgcji

Typ ESG6/17 MM WS Wersja

Nr zam. 2005100000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 17 mm,
GTIN (EAN) 4050118390728

llosé 3000 ST

biaty
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6/15 SRC-I MC NE WS Wersja

Nr zam. 2558350000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4050118569063
llos¢ 200 ST
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