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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Sprzegto, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801),
IP67

Nr zam. 8901640000

Typ IE-M12-COUP

GTIN (EAN) 4032248658206

lloéé 1 szt.

Data sporzadzenia 20.03.2026 06:03:45 MEZ
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Masa netto 36¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...105 °C
Temperatura uktadania
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-bad8-176711eb392b
Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych
Liczba biegunéw 4 kodowanie D
Podstawowy materiat obudowy Poliamid wzmocniony Opér izolacji 100 MQ
widknem szklanym,
mosigdz, niklowany
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) Stopien ochrony IP67
Cykle wpinania =100
Dane ogodlne
Liczba biegunéw 4 ztacze 1 M12
Przytacze 2 M12 Opis artykutu Sprzegto
Sktad nasadka M 12 na nasadke Podstawowy materiat obudowy Poliamid wzmocniony
M12 wtéknem szklanym,
mosiadz, niklowany
Kategoria Cat.b (ISO/IEC 11801) Sciezka pofaczenia M12
Ekranowanie 360 deg; styk ekranowany Stopien ochrony IP67

Cykle wpinania =100

Normy

Norma dot. tgcznikéw wtykowych IEC61076-2-101

Wiasciwosci elektryczne

Wytrzymato$¢ napieciowa styk / ekran = 1000 V AC/DC Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk

= 1000V AC/DC

Opor izolacji 100 MQ

Ogodlne dane techniczne

Liczba biegunéw 4 kodowanie D

Sciezka potaczenia M12 Podstawowy materiat obudowy Poliamid wzmocniony

wtoknem szklanym,
mosiadz, niklowany
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Opor izolacji 100 MQ Stopien ochrony IP67

Cykle wpinania =100

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy
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