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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Zestaw montazowy sktada sie z przekaznika, gniazda
i zatrzasku mocujgcego Sprawno$¢ przetestowana w
100% 100% kontrola izolacji dielektrycznej pomiedzy
wejsciem a wyjsciem?2 styki przetgczne Opcjonalny przy-
cisk testowy z mechanicznym wskaznikiem stanu Jasna
kontrolka LED statusu (cewka AC: czerwona / cewka DC:
zielona) ldentyfikacja cewek (AC czerwona / DC niebie-
ska)

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja RIDERSERIES RCM, Modut przekaznikowy, Liczba
stykow: 2, zestyk przetaczny AgNi, Znamionowe
napigcie sterowania: 24 V DC, prad trwaty: 12 A,
ztagcze Srubowe, Dostepnosé przycisku testowego:

Tak
Nr zam. 8920940000
Typ RCMKIT-1 24VDC 2CO LD
GTIN (EAN) 4032248692194
llos¢ 10 szt.
Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
Dostepne do 2026-01-31T00:00:00+01:00

Produkt alternatywny CRMKIT S 24VvDC 2CO L/D/PB

\/numum
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Dopuszczenia
Atesty UK
) CA
% y
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 78.3 mm Gtebokos¢ (cale) 3.0827 inch
Wysokos$é 77 mm Wysokos¢ (cale) 3.0315 inch
Szeroko$é 27.2 mm Szeroko$¢ (cale) 1.0709 inch
Masa netto 89.35¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Strona sterownicza
Znamionowe napiecie sterowania 24V DC Prad znamionowy DC 32,8 mA
moc znamionowa 804 mW Rezystancja cewki 777 Q1 10%

Wskazanie statusu

Zielona dioda LED

uk?ad ochronny

Dioda zwrotna

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatagczajace 240V AC Ciagty prad 12A

max. czestotliwo$é zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie tgczeniowe AC, max. 250V

obcigzeniu znamionowym

Poczatkowy prad rozruchowy 24 A/20ms Obcigzalno$¢ przy napigciu 3000 VA
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.

Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 288W @ 24V Opdznienie wigczenia <15 ms

(obcigzenie rezystancyjne), maks.

Opdznienie wytaczenia <10 ms Typ zestyku 2 CO contact (AgNi)

Zywotno$é mechaniczna

Cewka AC 20 x 106
cykli przetgczania, Cewka
DC 30 x 106 cykli
przetgczania

min. moc wiaczalna

TmA@24V,10mA@ 12
V,100mA@5V

Dane ogodlne

Szyna montazowa

TS 36

Dostepno$¢ przycisku testowego

Tak

Wersja przycisku testowego

Przycisk testowy z blokada,

Przycisk testowy bez
blokady

Mechaniczny wskaznik potozenia
przetacznika

Tak

Barwny

czarny
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Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepigciowa I} grupa materiatéw izolacyjnych Illa
odstep izolacyjny powierzchniowy i 24 mm wytrzymato$¢ napigciowa strona 2,5 KVeff / 1 min.

powietrzny strona sterowania - strona
obcigzenia

sterowania - strona obcigzenia

Wytrzymato$¢ dielektryczna
sgsiadujgcych stykoéw

2,5 KVeff / 1 min.

Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego
styku

1,2 kVefekt. / 1 min.

udarowe napiecie wytrzymywane 5kV (1,2/50 us) Stopien ochrony IP20
Dalsze szczegoéty aprobat / norm
Odpowiedni modut przekaznika RIM RIM-I1 2 6/24VDC GN Wiasciwy przekaznik RCM270024

Wiasciwa podstawka SCM-1 2CO Nr certyfikatu (CSA) przekaznik 249409-2426937
Nr certyfikatu (CSA) podstawka 249409-2295474 Nr certyfikatu (DNV) TAAOO0011A
Nr certyfikatu (cURus) przekaznik E522350 Nr certyfikatu (cURus) podstawka E223759
Dane przytaczeniowe
Metoda wykonywania ztagcz ztgcze Srubowe Dtugo$¢ usunigcia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego
Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.5 Nm Moment obrotowy dociaggajacy, maks. 0.7 Nm
Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 2.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. T mm?2
Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, T mm?2
jednodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki T mm?2
jednodrutowy, max. przewdd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1T mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, T mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
kablowymi DIN 46228/4, maks. min.
przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, drobny 1T mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), drut, 2 zaciskane przewody, min.
maks.
Przekréj przytacza przewodu, drobny 1.5 mm?2 Wielko$¢ ostrza Gr. PZ1

drut, 2 zaciskane przewody, max.

Wazna informacja

Informacje produktowe

IP20 bez podtaczonego przewodu przy catkowicie otwartym ztgczu z kabtgkiem zaciskowym.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Data sporzgdzenia 17.11.2025 04:13:16 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/8869600000
https://eshop.weidmueller.com/p/8689860000
https://eshop.weidmueller.com/p/8869400000

Weidmiiller 3

RCMKIT-1 24VvDC 2CO LD Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
R S nk. www.weidmueller.com
ysunki
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Rysunki
Wykres Rysunek wymiarowany
Electrical endurance
250 V AC Resistive load
210 t
=4 1§
B \
=4 \
= £
= £
._§ 108 ™
n N
~
10°
10¢
0 2 4 6 8 10 12 14 16 ‘ I
Switching current [A
0 [Al | 77 mm —|
Trwatos¢ elementow elektrycznych250 V AC
resistive load 250 V AC obcigzenie rezystancyjne
ReMKi- [ [ ]
Type Status LED / protective circuit
RCMKIT4 Screw LD LED green + free wheeling diode DC coil
RCMKITPA PUSH IN LD LED red AC coil
. Type of contact
Coil volt:
s 200 DPDT  with test button
28V OC 230V AC 3co TPOT with test button
4C0 arDT with test button
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Akcesoria

Mostek poprzeczny do gniazda ze ztagczem srubowym

Potaczenia krzyzowe dla gniazd w RIDERSERIES DRM.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SCM-1 Qv S Wersja

Nr zam. 1132080000 RIDERSERIES RCM, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4032248912193

llos¢ 10 ST

modut zabezpieczajacy

Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

Opcjonalne wyposazenie w diode zwrotng, warystor
ochronny, rezystor obciazenia oraz filtr RC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM-I 1 6/230V Wersja

Nr zam. 8869580000 RIDERSERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania: 6...
GTIN (EAN) 4032248614523 230V DC, ztagcze wtykowe

llos¢ 10 ST

LED / dioda zwrotna

Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

Opcjonalnie z zielong lub czerwong diodg LED Z diodg
zabezpieczajgcg Do napiecia zasilania DC

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ RIM-1 2 24/60VDC Wersja

Nr zam. 8869670000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248614608 sterowania: 24...60 V DC, ztagcze wtykowe

llos¢ 10 ST
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Typ RIM-1 2 24/60VDC GN Wersja

Nr zam. 8869680000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie

GTIN (EAN) 4032248614615 sterowania: 24...60 V DC, ztagcze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM-I 2 6/24VDC Wersja

Nr zam. 8869590000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napigcie

GTIN (EAN) 4032248614530 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM-I 2 6/24VDC GN Wersja

Nr zam. 8869600000 RIDERSERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napiecie

GTIN (EAN) 4032248614547 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

LED
Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.
Opcjonalnie z zielong lub czerwong diodg LED Do
zasilania UC

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ RIM-I 3 24/60VUC Wersja

Nr zam. 8869610000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60

GTIN (EAN) 4032248614554 V UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM-I 3 24/60VUC GN Wersja

Nr zam. 8869620000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60

GTIN (EAN) 4032248614561 V UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM-1 3 6/24VUC Wersja

Nr zam. 8869630000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V

GTIN (EAN) 4032248614578 UC, ztacze wtykowe

llogé 10 ST

Typ RIM-1 3 6/24VUC GN Wersja

Nr zam. 8869640000 RIDERSERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V

GTIN (EAN) 4032248614585 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST
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Warystor ochronny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wtykane moduty ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

Z warystorem ochronnym Do zasilania UC

Typ RIM-1 4 24VUC VAR Wersja

Nr zam. 8869710000 RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248606344 24 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Zatrzaski mocujace

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pierscien mocujgcy do przekaznikow RIDERSERIES RCM
Metalowy oraz plastikowy pierscien mocujacy

Typ SCM-I CLIP M Wersja

Nr zam. 8869450000 RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN) 4032248614301

llos¢ 10 ST

Typ SCM-I CLIP P Wersja

Nr zam. 8869440000 RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN) 4032248614295

llosé 10 ST
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neutralna

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
[ w przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
( kontrastem.
, ‘ Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,

takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.
3 Najwazniejsze zalety:

“ Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami
Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ESG 6/17 KMC NE WS Wersja

Nr zam. 1880120000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 17 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478804 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478910 samoprzylepny

llosé 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880100000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478781 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880110000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 17 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478798 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

Wkretaki z koncéwka krzyzowa, typu Pozidrive

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500 V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenstwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDIK SLIM PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749670000 Whkretak, Szerokos¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubos$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118896411 (A): 1

llosé 18T

Typ SDIK PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749920000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncodwki
GTIN (EAN) 4050118897227 (A):1

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidriv

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Pozidriv,
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764 /2-PZ, uchwyt zgodny z ISO
8764-PZ, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDK PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749440000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118895667 (A): 1

llos¢ 18T

ESG 6/15

Gwarantowana duza trwato$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majag warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwg
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzysci wynikajace z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ESG 6/15 MM WS Wersja

Nr zam. 2619940000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 15 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118626148

llos¢ 3000 ST
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ESG 6/17

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzysci wynikajace z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/17 MM WS Wersja

Nr zam. 2005100000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 17 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118390728

llos¢ 3000 ST

Neutralna

Ogoblne dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakosci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy rézne typu urzadzen réznych producentow,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zalezno$ci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzadzerh mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikdéw, oferujemy oznaczniki
ESG do wciskania na szyne oznacznikowa Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/26 SCM-| MC NEWS Wersja

Nr zam. 2558330000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4050118569049
lloé¢ 80 ST

Data sporzgdzenia 17.11.2025 04:13:16 MEZ
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