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Ochrona sygnatéw binarnych (SL - obcigzenie syme- Ogéblne dane zaméwieniowe
tryczne) obejmuje nastepujgce sygnaty:
Sygnaty przetaczajace ze wspolnym potencjatem odniesie-  wersja Surge protection for instrumentation and control,
nia oraz bez wspélnego potencjatu odniesienia, np. 5 V - without warning function / function indicator
. N . 8924350000

24V - 60 VW systemach dwuprzewodowych zazwyczaj rzam

; ; . o ) Typ VSPC 2SL 24VAC
wystepuje wspolny potencjat odniesienia dla binarnych GTIN (EAN) 2032248695997
czujnikdéw, elementéw wykonawczych oraz wskaznikow, llosé 1 szt.

takich jak wytaczniki krancowe, przyciski, czujniki poto-
zenia, bariery fotoelektryczne, styczniki, zawory elektro-
magnetyczne, kontrolki, itp.Ochronnik wymienny, z moz-
liwoscig wsuwania i wyjmowania bez przerw w pracy
obwodu; o neutralnej impedancjiMoze by¢ testowany
przyrzadem V-TEST.Wersja ze ztgczem bezmasowym

PE dla unikniecia pragdéw zaktécajgcych przy réznicach
potencjatéw Do stosowania zgodnie z normami instala-
cji odgromowych IEC 62305 oraz IEC 61643-22 (D1, C1,
C2 oraz C3)Wbudowana nézka PE bezpiecznie odpro-
wadza prady do 20 kA (8/20 us)i 2,5 kA (10/350 ps)
do PE.Kodowanie barwne pozioméw napigcia w celu
szybkiej identyfikacji na paneluFunkcja bezpieczenstwa
poprzez elementy kodujace dla réznych poziomoéw napie-
cia
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Dopuszczenia
Atesty ..ﬂl.:f%

CSAEX E@,

i LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081
Wymiary i masa
Gtebokosé 69 mm Gtebokos¢ (cale) 2.7165 inch
Wysoko$é 90 mm Wysokos¢ (cale) 3.5433 inch
Szeroko$c¢ 17.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7008 inch
Masa netto 419
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C..80°C Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Wilgotnosc¢ 5..96 %
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 2 MTTF 2665 a
SFF 79.3 % Ages 43
PFHw 1*10-9 1/h 8.9

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

7a

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71€97bb7-979-4330-94c0-20c629bb05e3

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081 Certyfikat UL UL 497b Certificate - PDF/
E311081VOL1SEC2.pdf
(application/pdf)

Ochrona danych CSA

Grupa gazow D IIA Grupa gazow A, B 1IC

Grupa gazow C 1B Indukcyjnos$¢ wewnetrzna, maks. LI OuH

Pojemnos$¢ wewnetrzna, maks. Cl 2 nF Napiecie wejsciowe, maks. Ui 39V

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunéw 1 Styk sygnalizacyjny Nie

napiecie znamionowe (AC) 24V napiecie znamionowe (DC) 34V

Prad znamionowy IN 300 mA Poziom ochrony po stronie wyjscia 110V

przewod-przewod 1 kV/u s, zazwyczaj
Poziom ochrony po stronie wyjscia 60V Poziom ochrony po stronie wyjscia 80V

przewdd-PE 1 kV/us, zazwyczaj

przewoéd-przewdd 8/20 us, zazwyczaj

Data sporzadzenia 31.12.2025 12:52:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Karta katalogowa

VSPC 2SL 24VAC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rodzaj napiecia AC Zabezpieczenie bezpiecznikowe 05 A
Rezystancja skroéna 4,7 Q pojemnosé 2,0 nF

Normy IEC 61643-21 klasa wymagan wg IEC 61643-21 C1,C2,C3,D1
maksymalne napiecie state, Uc (AC) 28V Maksymalne napiegcie state, Uc (DC) 39V

Prad testu ochrony odgromowej limpuls
(10/350 ps) przewod-przewod

2,56 kA

odpornos$é na prad udarowy D1 2,5 kA 10/350 ps

odpornos¢ na prad udarowy C1

<1 kA 8/20 ps

odporno$¢ na prad udarowy C3 100 A 10/1000 ps

Prad testu ochrony odgromowej limpuls
(10/350 us) masa-PE

2,5 kA

zdolno$¢ resetowania impulsu <60 ms

witasciwosci transmisji sygnatoéw (-3 dB) 5,5 MHz Prad testu ochrony odgromowej limpuls 2,5 kA
(10/350 us) przewdd-PE

tryb awarii przecigzeniowe;j tryb 2 Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) masa- 10 kA
PE

Znamionowy pr?d obci??enia IL 300 mA Prad wytadowczy In (8/20us) przewod- 2,5 kA
przewoéd

Prad wytadowczy In (8/20us) przewdd- 2,5 kA Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 10 kA

PE przewdd-PE

Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 10 kA Prad wytadoweczy In (8/20us) masa-PE 2,5 kA

przewoéd-przewéd

odpornos$¢ na prad udarowy C2 5 kA 8/20 ps

dane ogoélne

Optyczny wskaznik pracy Nie segment mierzenie - sterowanie -

regulowanie
Wykonanie bez funkcji Forma konstrukcyjna Zacisk, réozne

sygnalizacyjnej /

wskaznika funkcji

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny pomaranczowy
Stopien ochrony IP20 zabezpieczone sygnaty binarne 2
koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178
Kategoria przepieciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2
Dalsze szczegé6ty aprobat
Certyfikat GOST GOST-Zertifikat -

PDF/7950_n1-n4.pdf

(application/pdf)
Dane elektryczne
Rodzaj napiecia AC
Dane ogdlne
Liczba biegunéw 1 Stopien ochrony IP20
Barwny pomaranczowy

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza

z mozliwoscig wpiecia do

VSPC BASE

Wielkos$ci znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL cUL Certificate - pdf/
VSPC.PDF (application/

pdf)
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Gwarancja

Czasokres

5 lat

Wazna informacja

Informacje produktowe

Tryb 2: Stan, w ktérym cze$¢ SPD ograniczajgca napiecie byta zwarta ze wzgledu na bardzo matg
impedancje w SPD. Linia jest niesprawna, ale urzgdzenia pomiarowe sa nadal chronione przez

obwody krotkiego spiecia.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-01
ECLASS 15.0 27-17-15-01

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja Ochronny wtyk Krétka specyfikacja Ochronny wtyk

przeciwprzepieciowy

do zastosowania w
potaczeniu z elementem
bazowym VSPC

BASE 2SL dla dwoéch
przewodow ze wspolnym
potencjatem odniesienia.
Dwustopniowy obwdd
zabezpieczajacy,
sktadajacy sie z ochrony
zgrubnej, rezystoréw
odprzegajacych i ochrony
doktadnej pomiedzy
zytami sygnatowymi

i potencjatem
odniesienia/masa/
ziemia. Mechaniczne
oznakowanie wtyku do
elementu bazowego

wg rodzaju obwodu i
napigcia znamionowego.
Wityk ochronny z
kotkiem kodujacym

i przeciwprofilem do
elementu bazowego.
Optyczne oznakowanie
wtyku ochronnego

wg rodzaju obwodu
ochronnego i wysokosci
napiecia. Mozliwo$¢ opisu
na wtyku.

przeciwprzepieciowy

do elementu bazowego
VSPC BASE 2SL, zgrubna
i doktadna ochrona przed
napieciem wzdtuznym
dla dwoch przewodow ze
wspolnym potencjatem
odniesienia. Wykonanie:
24V AC
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Symbol taczenia

7 1 GND 1 5 6 2 12

) UNPROTECTED J

Circuit diagram

Cate- Testing Surge Surge Pulse Type

gory pulse voltage current

C1  Quick- 05-2kV 025-1kA 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/50 ys 8/20 ps arrester

C2  Quick- 2-10kV 1-5KA 10  Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/50 ys 8/20 ps arrester

C3 Quick- =21kV 10-100A 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1 kV/us  10/10000 ps arrester

D1 High 21kV 0.5-25kA 2 Arrester for
power mit 10/350 lightning

ps current and

surge voltages

Discharge capacity
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Complete module direct grounding
Komplettmodul direkte Erdung

GND 9 GND
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Complete module indirect grounding
Komplettmodul indirekte Erdung

Komplettmodul
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Urzadzenie testowe V-TEST do VSPC

V-TESTPrzyrzad testowy do sprawdzania funkcji
ochronnych wtykowego ochronnika przepigciowego
serii: PU |, PU Il i VSPCUrzadzenie wprowadzajace w
zycie norme IEC 62305 (Kontrola okresowa)Poreczne
urzadzenie z wbudowanym zestawem akumulatorowym
do pomiaréw na miejscuWys$wietlanie wyniku na
wyswietlaczu LCDMenu w dwéch jezykachtgcznie z
kieszenig ochronng i zasilaczemIntuicyjne instruowanie
uzytkownika w jezyku niemieckim i angielskimV-TEST
to kompaktowe, przenos$ne urzadzenie testowe do
wtykowego ochronnika przepieciowego VARITECTOR
(VSPC) i ochronnika przepieciowego do zasilania
energetycznego PU | i PU Il

Za pomoca urzadzenia testowego mozna sprawdzaé
funkcje ochronng w ochronniku przepigciowym
Weidmdiller w terminach kontroli okreslonych w normie
IEC62305-3 (DIN VDE 0185 cze$é 3). W wyswietlaczu
z podswietlanym ttem wys$wietlany jest wynik pomiaru

"OK" lub "nie OK".
Ogdlne dane zamoéwieniowe
Typ V-TEST Wersja
Nr zam. 8951860000 Ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa, Przyrzad testowy
GTIN (EAN) 4032248743100
llog¢ 18T
Plus

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

| do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotow elektronicznych. System jest idealny

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
IR Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujgce do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1854490000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248393596 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST
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Uziemienie bezposrednie

Ogobine dane zamoéwieniowe

Element bazowy do ogranicznikéw wtykowych VSPC,
wbudowana nézka PE w cokole neutralnego dla
impedancji VSPC BASE bezpiecznie odprowadza prady do
20 kA (8/20 us)i 2,5 kA (10/350 us) do PE.

Typ VSPC BASE 2SL Wersja

Nr zam. 8924720000 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN) 4032248696369

llos¢ 18T

Klips mocujacy

"

o

Z

v

\

Ogobine dane zamoéwieniowe

Przy silnych wibracjach ryglowanie wtykanych
odgromnikéw serii VSPC stanowi dodatkowe
zabezpieczenie nieprzerwanej stycznosci.

Typ VSPC LOCKING CLIP Wersja

Nr zam. 1317340000 Fastening element, Latches
GTIN (EAN) 4050118121179

llos¢ 100 ST
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Uziemienie bezposrednie

Ogobine dane zamoéwieniowe

Element bazowy do ogranicznikéw wtykowych VSPC,
wbudowana nézka PE w cokole neutralnego dla
impedancji VSPC BASE bezpiecznie odprowadza prady do
20 kA (8/20 us)i 2,5 kA (10/350 us) do PE.

Typ VSPC BASE 2SL Wersja

Nr zam. 8924720000 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

GTIN (EAN) 4032248696369
llosé 1ST

Uziemienie posrednie / bezmasowe przez iskiernik zalecane takze do zastosowan EX ia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Podstawowy element ochronnikéw VSPC. Zintegrowana
stopka PE w podstawie VSPC BASE o neutralnej wartosci
impedancji i z uziemieniem ptywajacym potaczenia

PE (FG) za pomoca zintegrowanej przerwy przeskoku
iskry, bezpiecznie przekazuje prady wytadowcze do
maksymalnej warto$ci 20 kA (8/20 ps)i 2,56 kA (10/350
us) do PE. Odpowiedni do nieuziemionych obwoddéw
sygnatowych.

Typ VSPC BASE 2SL FG Wersja

Nr zam. 8924280000 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

GTIN (EAN) 4032248695928
llosé 1ST

Data sporzadzenia 31.12.2025 12:52:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/8924720000
https://eshop.weidmueller.com/p/8924280000

