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Kompaktowe, wysokiej mocy przekazniki pétprzewodni-
kowe o formacie bloku zaciskowego

Oszczednos$¢ miejsca panelu jest coraz wazniejszym
czynnikiem powodujacy miniaturyzacje komponen-

tow. Kompaktowe, wysokiej mocy przekazniki MICRO-
OPTO powstaty z wykorzystaniem dziesiecioleci naszych
doswiadczen w produkgji

elementow w formacie bloku zaciskowego. Seria MICRO-
OPTO obejmuje wysokiej jakosci przekazniki potprze-
wodnikowe do zastosowan specjalnych i gwarantuje naj-
wyzszg wydajnos¢ przy szerokosci tylko 6,1 mm. Szeroki
zakres akcesoriow od wtyczek do znacznikéw koncéwek
gwarantuje bardzo wysoka uniwersalno$é. Miedzynaro-
dowe atesty pozwalajg na zastosowanie tych elemen-
tow na catym $wiecie. Zintegrowany obwéd ochronny dla
wejsé i wyjs¢ to wysoka niezawodno$¢ dziatania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja MICROOPTO, Przekaznik pétprzewodnikowy, Zna-
mionowe napigcie sterowania: 24 V DC £20 %,
znamionowe napiegcie zatgczajace: 8..30 V DC,
prad trwaty: 2 A, ztgcze srubowe

Nr zam. 8937970000

Typ MOS 24VDC/8-30VDC 2A
GTIN (EAN) 4032248716203

llos$¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
b e
LISTED "

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 97 mm Gtebokos¢ (cale) 3.8189 inch
Wysoko$é 88.1 mm Wysokos¢ (cale) 3.4685 inch
Szeroko$c¢ 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 3581g¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C..80°C Temperatura otoczenia -25 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna Wilgotnosé 5-95% wilgotnosci

wzgl., Tu=55 °C, bez

kondensacji
Prawdopodobienstwo usterki
MTTF 847 a
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Strona sterownicza
Znamionowe napigcie sterowania 24V DC 20 % moc znamionowa <170 mW
uk?ad ochronny warystor, Zabezpieczenie Czestotliwosé wejsciowa 125 Hz

przez pomieszaniem
biegunéw

Strona obciazenia
znamionowe napigcie zataczajace 8..30Vv DC Ciagty prad 2A
max. pragd wtaczalny 4A Kategoria obcigzenia LC A
OpoZnienie wtaczenia 0.1 ms OpoZnienie wytaczenia <0.5 ms
spadek napiecia przy maks. obcigzeniu =50 mV Prad uptywowy <10 pA
min. prad wtaczalny 100 pA odporny na zwarcia tak (odtgczanie termiczne)

Wskaznik stanu strona obcigzenia

Zielona kontrolka LED,
wyj$cie przetgczone,
Czerwona kontrolka LED,

zwarcie / przecigzenie na

wyjsciu

Obwdd ochronny strona obciazenia

warystor, Dioda zwrotna
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Typ zestyku
POWER MOS-FET)

1 NO contact (Intelligent

maks. czestotliwo$¢ przetagczeniowa 125 Hz
(napiecie sterujgce DC)

Napiecie znamionowe pomocnicze

8..30V DC / max. 6 mA

Dane ogdlne

Wykonanie ze sprawnym przytgczem uziemienia
Szyna montazowa TS 356
Barwny czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 30V Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria przepigciowa 1]

wytrzymato$¢ napieciowa strona 350 Veff / 1 min.

sterowania - strona obcigzenia

wytrzymato$¢ napieciowa wzgledem 350 Veff / 1 min.
szyny nosnej

udarowe napigecie wytrzymywane 500V (1,2/50 )

Stopien ochrony IP20

Dalsze szczegoty aprobat / norm

Nr certyfikatu (DNV) TAEOOOO33E Nr certyfikatu (cULus) E141197
Dane przytaczeniowe
Metoda wykonywania ztgcz ztgcze srubowe Dtugos$¢ usunigcia izolacji przytacza 7 mm

pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm

Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 2.5 mm2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 4 mm? Przekroéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

jednodrutowy, max. przewoéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

drutu, maks.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min.

przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

maks.

Wazna informacja

Informacje produktowe The cable lengths must not exceed 30 m.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Wkretaki z koncowka ptaska

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z kornicowka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 2749340000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugos$¢ koncédwki: 100
GTIN (EAN) 4050118895568 mm, Grubo$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llog¢ 18T

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749810000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 3.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 100
GTIN (EAN) 4050118897012 mm, Grubo$¢ koricowki (A): 0.6 mm

lloéé 18T

MICROOPTO

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kompaktowe, wysokiej mocy przekazniki
potprzewodnikowe o formacie bloku zaciskowego
Oszczednos$¢ miejsca panelu jest coraz wazniejszym
czynnikiem powodujgcy miniaturyzacje komponentow.
Kompaktowe, wysokiej mocy przekazniki MICROOPTO
powstaty z wykorzystaniem dziesiecioleci naszych
doswiadczen w produkgji

elementow w formacie bloku zaciskowego. Seria
MICROOPTO obejmuje wysokiej jakosci przekazniki
potprzewodnikowe do zastosowan specjalnych i
gwarantuje najwyzszg wydajnos$é przy szerokosci tylko
6,1 mm. Szeroki zakres akcesoriéw od wtyczek do
znacznikow koncéwek gwarantuje bardzo wysokg
uniwersalnos$¢. Miedzynarodowe atesty pozwalajg

na zastosowanie tych elementéw na catym swiecie.
Zintegrowany obwadd ochronny dla wejs$é i wyjs¢

to wysoka niezawodno$¢ dziatania. Szeroka gama
produktéw MICROOPTO obejmuje wiele rozwigzan

dla obcigzen specjalnych. Elementy te umozliwiajg
sterowanie obcigzeniami indukcyjnymi siegajgcymi 10 A
przy 24 V DC lub obcigzeniami statoprgdowymi do 300
V. Oferujemy takze elementy do roztgczania wejs$é i wyj$é
5 V TTL przy czestotliwosciach 550 kHz oraz wersje z
pojedynczym stykiem CO do inwertowania sygnatow.

Typ MOS FEED THROUGH Wersja

Nr zam. 8973450000 MICROOPTO, zacisk przelotowy, ztacze sSrubowe

GTIN (EAN) 4032248799534
lloé¢ 18T
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Wkretaki z koncowka ptaska

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncéwki: 100 mm, Grubos¢ koricéwki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

MICROOPTO

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Kompaktowe, wysokiej mocy przekazniki
potprzewodnikowe o formacie bloku zaciskowego
Oszczedno$é miejsca panelu jest coraz wazniejszym
czynnikiem powodujgcy miniaturyzacje komponentéw.
Kompaktowe, wysokiej mocy przekazniki MICROOPTO
powstaty z wykorzystaniem dziesiecioleci naszych
doswiadczen w produkciji

elementéw w formacie bloku zaciskowego. Seria
MICROOPTO obejmuje wysokiej jakosci przekazniki
potprzewodnikowe do zastosowan specjalnych i
gwarantuje najwyzsza wydajnos$é przy szerokosci tylko
6.1 mm. Szeroki zakres akcesoriéw od wtyczek do
znacznikow koncéwek gwarantuje bardzo wysokg
uniwersalnos$¢. Miedzynarodowe atesty pozwalajg

na zastosowanie tych elementéw na catym S$wiecie.
Zintegrowany obwéd ochronny dla wejsé i wyjsé

to wysoka niezawodno$¢ dziatania. Szeroka gama
produktéw MICROOPTO obejmuje wiele rozwigzan

dla obcigzen specjalnych. Elementy te umozliwiajg
sterowanie obcigzeniami indukcyjnymi siegajgcymi 10 A
przy 24 V DC lub obcigzeniami statoprgdowymi do 300
V. Oferujemy takze elementy do roztagczania wejsé i wyjs¢
5 V TTL przy czestotliwosciach 550 kHz oraz wersje z
pojedynczym stykiem CO do inwertowania sygnatow.

Typ MOS SUPPLY Wersja

Nr zam. 8973460000 MICROOPTO, modut zasilajacy, ztacze srubowe

GTIN (EAN) 4032248799541
llos¢ 18T
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Mostki poprzeczne

.

s

I LA

St

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 RD Wersja

Nr zam. 2460450000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476149 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 BL Wersja

Nr zam. 1528040000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332773 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 SW Wersja

Nr zam. 1793970000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248233762

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 RD Wersja

Nr zam. 2460810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476231 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 BL Wersja

Nr zam. 1528080000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333008 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 SW Wersja

Nr zam. 1794000000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248233793

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 RD Wersja

Nr zam. 2460800000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476224 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llos¢ 60 ST mm
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Typ ZQV 4N/4 BL Wersja

Nr zam. 1528120000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332872 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 SW Wersja

Nr zam. 1794030000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248233915

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/10 Wersja

Nr zam. 1528090000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332896 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 RD Wersja

Nr zam. 2460740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118476163 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 BL Wersja

Nr zam. 1528230000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118333138 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llosé 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 SW Wersja

Nr zam. 1794060000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248234059

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/20 GE Wersja

Nr zam. 1909020000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535644

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RT Wersja

Nr zam. 1909150000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535934

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Wersja

Nr zam. 1909100000 Seria W, kacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535774

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/20 SW Wersja

Nr zam. 1909120000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535804

llos¢ 20 ST
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neutralna

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.

W Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna

| tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze

! powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie

\ dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,

J‘ indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony

|

format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609900000 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203467 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llogé 600 ST
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