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Konfekcjonowane przewody IE, Patchkabel CabinetLine,
kat.6, PUR, zielone

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m:
Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
PUR, 20 m

Nr zam. 8941350200

Typ IE-C6FS8UG0200A40A40-G

GTIN (EAN) 4032248734603

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty

€ ¢(U)ys UK

LISTED cq

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Wymiary i masa
Dtugosc¢ 20m Dtugosc (cale) 787.4016 inch
Masa netto 74149
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Temperatura uktadania -10°C...60°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Normy

Norma dot. tgcznikéw wtykowych

IEC 60603-7-51

Komunikacyjne instalacje kablowe

niezalezne od aplikaciji

ISO / IEC 11801:2002,
ANSI / TIA / EIA-568-
B.2-10, EN 50173-1:2007

Korozyjno$¢ gazéw pozarowych

According to
EN50288-2-2

Specjalne standardy dla kabli

Komunikacyjne instalacje kablowe

ISO / IEC 11801:2002,

Korozyjno$¢ gazéw pozarowych

According to

niezalezne od aplikacji ANSI / TIA / EIA-568- EN50288-2-2
B.2-10, EN 50173-1:2007

Standardy ogdlne

Norma dot. fgcznikdow wtykowych IEC 60603-7-51 Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wiasciwosci elektryczne

PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at

Budowa kabla

Przewody plecione 7 kolor ptaszcza zielony

Przekroj 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 Ekranowanie S/FTP
mm?

liczba zyt 8 Srednica izolacji 1.02 mm

izolacja PE Srednica ptaszcza, maks. 6.4 mm

Srednica ptaszcza, min. 6 mm tworzywo ptaszcza PUR

Ekranowanie pary zyt

Folia aluminiowa

Usytuowanie zyt

skrecona para
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Ekran tacznie

Oplot ekranujacy z drutéw
miedzianych

Przekrycie oplotu ekranujagcego

60 %

Materiat przewodowy

Przewdd linkowy
miedziany, cynowany

Sekwencja koloréw zyt - pary zyt

biato-niebieski / biato-
pomaranczowy / biato-
zielony / biato-brgzowy

Wtyczka

Wtyk po prawe;j RJ45, IP20, styk meski, Wityk po lewej RJ45, IP20, styk meski,
prosty, wtyk, Tworzywo prosty, wtyk, Tworzywo
sztuczne, Ekranowane sztuczne, Ekranowane

Wiasnosci kabli elektrycznych

Szybkos$¢ przesytania danych 10 Gb/s Kategoria <20 m: Cat.6A />20m

Class EA (ISO/IEC 11801
2010)

Pojemnos¢ przy 1 kHz 46 nF/km Czas przebiegu sygnatu 4.27 ns/m

Napiecie probiercze: przewdd-przewdd- 750 V DC, 1 min Rozrzut opdznienia 25 ns/100m

ekran

Impedancja falowa 100 £ 15 Q przy 1-100
MHz, 100 £ 22 Q przy
100-250 MHz, 100 = 25
Q przy 250-600 MHz

Wiasnosci mechaniczne i materiatowe kabli

Odpornos¢ na olej in accordance with IEC Bez silikonu Tak
60811-2-1

Odpornos$¢ na promienie UV Tak Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z

IEC 60754-2

Promien gigcia, min., powtarzany

10 x $rednica kabla

Promien giecia, min., jednorazowy

b x $rednica kabla

Wytrzymato$¢ na $cieranie

bardzo dobrze

odporno$é na rozprzestrzenianie sie
ptomienia

in accordance with IEC
60332-1 /UL 1581 FT2

Korozyjno$¢ gazéw pozarowych

According to
EN50288-2-2

wtyki lewe

Wityk po lewej

RJ45, IP20, styk meski,
prosty, wtyk, Tworzywo
sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wityk po prawej

RJ45, IP20, styk meski,
prosty, wtyk, Tworzywo
sztuczne, Ekranowane

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599 ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Okablowanie

Rysunek wymiarowy

RJ45

white (orange)

orange

white (green)

blue

white (blue)

green

white (brown)
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neutralna

Ogobline dane zamoéwieniowe

TM-l jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do
zastosowan inzynierii ruchu. Oferta obejmuje rézne
dtugosci znacznikéw, umozliwiajacych wykonywanie
indywidualnych etykiet z dtugimi ciggami znakéw. tatwe
oddzielanie i montaz dzigki polu oznaczenia projektu.
Wczesniejszy montaz tulejek oraz pozniejsze wktadanie
znacznikéw zapewnia doskonatg uniwersalnosé.
Specjalny kontur TM-I utatwia wyposazanie oraz
zapewnia mocne osadzenie. Sg kompatybilne z licznymi,
dostepnymi w handlu tulejami. Dzieki formatowi
MultiCard mozna szybko i wygodnie drukowacé szyldy
przy uzyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub
flamastra STl.Latwe oddzielanie i montaz dzigki polu
oznaczenia projektu.Uznany i certyfikowany oznacznik
do zastosowan inzynierii ruchuWczes$niejszy montaz
tulejek oraz pézniejsze wktadanie znacznikéw zapewnia
doskonatg uniwersalno$é.Nie nadaje sie do opisywania
atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI
T.Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ TM-1 12 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1718411044 TM-I, Oznaczniki wktadane, 12 x 4 mm, biaty

GTIN (EAN) 4008190348977

llosé 320 ST

Typ TM-1 18 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1718431044 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.6 -22 mm, 18 x 4 mm, biaty

GTIN (EAN) 4008190349011
lloé¢ 320 ST
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