Weidmiiller 3

VSPC BASE ZSL FG R Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

CHCEE

Podstawowy element ochronnikéw VSPC. Zintegrowana
stopka PE w podstawie VSPC BASE o neutralnej warto-
$ci impedancji i z uziemieniem ptywajacym potaczenia PE
(FG) za pomoca zintegrowanej przerwy przeskoku iskry,
bezpiecznie przekazuje prady wytadowcze do maksymal-
nej wartosci 20 kA (8/20 pus)i 2,5 kA (10/350 ps) do PE.
Odpowiedni do nieuziemionych obwoddéw sygnatowych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Surge protection, Flange-mounted housing,
Flange-mounted housing

Nr zam. 8951780000

Typ VSPC BASE 2SL FGR

GTIN (EAN) 4032248743025

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty

‘ € CSAEX

LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081
Wymiary i masa
Gtebokosé 69 mm Gtebokos¢ (cale) 2.7165 inch
Wysoko$é 98 mm Wysokos¢ (cale) 3.8583 inch
Szeroko$c¢ 17.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7008 inch
Masa netto 69¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C..80°C Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Wilgotnosc¢ 5..96 %

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

5047b468-d57a-4a1¢c-83

63-2ff1629067e4

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081 Certyfikat UL UL 497D Certificate - PDF/
E311081VOL1SEC2.pdf
(application/pdf)

Ochrona danych CSA

Grupa gazéw D A Grupa gazow A, B 1IC

Wejscie pradowe, maks. Il 300 mA Grupa gazow C 11B

Indukcyjnos$¢ wewnetrzna, maks. LI OuH

Dane znamionowe IEC / EN

Prad uptywu przy Un 0O uA Styk sygnalizacyjny UN 250V ACO,1A 1CO
przy VSPC R z VSPC
CONTROL UNIT

Prad znamionowy IN 300 mA Rodzaj napiecia AC/DC

Normy IEC 61643-21, IEC 62305, wytrzymatos¢ napieciowa przy FG 2500V

DIN EN 60079-0.2009,

DIN EN 60079-11:2007,
DIN EN 60079-26:2007,
DIN EN 61241-11:2006

wzgledem PE

Data sporzadzenia 14.11.2025 12:01:19 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3

VSPC BASE ZSL FG R Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Dane techniczne www.weidmueller.com

dane ogodlne

Optyczny wskaznik pracy Nie segment mierzenie - sterowanie -
regulowanie

Wykonanie podstawy Forma konstrukcyjna Zacisk, rozne

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny czarny

Stopien ochrony IP20 Szyna montazowa TS 35,TS35x 7.5

dane przytacza komunikacja bezprzewodowa

przekrdj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 dtugos¢ zdejmowanej izolacji 6 mm
jednodrutowy, min.
rodzaj przytacza ztgcze srubowe przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2

jednodrutowy, maks.

moment dokrecajgcy maks. 0.2 Nm

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepigciowa I} Stopien zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegéty aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)

Dane elektryczne

Rodzaj napiecia AC/DC

Dane ogolne

Stopien ochrony IP20 Barwny czarny

Dane przytaczeniowe

Dtugos$¢ odizolowania 7 mm Rodzaj przytgcza ztgcze $rubowe

Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 7 mm Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.5 Nm

pomiarowego

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 0.8 Nm Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 4 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm2

jednodrutowy, max. drutu, maks.

przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

min. maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewodd 2.5 mm?2

wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm

Wielkos$ci znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL cUL Certificate - pdf/
VSPC.PDF (application/
pdf)
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000472 ETIM 7.0 EC000472
ETIM 8.0 EC000472 ETIM 9.0 EC000472
ETIM 10.0 EC000472 ECLASS 9.0 27-13-08-03
ECLASS 9.1 27-13-08-07 ECLASS 10.0 27-13-08-03
ECLASS 11.0 27-13-08-03 ECLASS 12.0 27-17-15-91
ECLASS 13.0 27-17-15-91 ECLASS 14.0 27-17-15-91
ECLASS 15.0 27-17-15-91

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

Element bazowy do
umieszczenia wtyku
ochronnego dla do
dwdch obstugiwanych
bez potencjatu ziemi zyt
podwdjnych. Montaz
elementu bazowego jest
jednoczesnie stworzeniem
iskiernika do uziemienia
o wysokiej wartosci
omowej pomiegdzy
szyng no$ng (ziemia) i
potencjatem odniesienia
(masa) obwodu
zabezpieczajacego. Z
funkcja komunikacji
zdalnej. Mechaniczne
kodowanie od elementu
bazowego do wtyku

wg rodzaju obwodu i
napigcia znamionowego.
Element bazowy
samokodujacy przy
pierwszym podtaczeniu
wtyku ochronnego.
Mozliwo$¢ opisu na
wszystkich zaciskach
przytaczeniowych

Krétka specyfikacja

Element bazowy do
umieszczenia wtyku
ochronnego dla dwéch
obstugiwanych bez
potencjatu ziemi zyt
podwdjnych z posrednim
uziemieniem. Z opcja
komunikacji zdalnej.
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Symbol taczenia

Cate- Testing Surge Surge Pulse Type
gory pulse voltage current

b unpRoTECTED 3 p PROTECTED 3 C1  Quick- 05-2KV 025-1KkA 300 Surge
o7 1y 5 61 2 rising with mit voltage
X2y X1
i o . edge 1.2/50 ys 8/20 ps arrester
9, oM0 oo 10 C2  Quick- 2-10kV 1-5KA 10 Surge
rising with mit voltage
7 8
° ° edge 1.2/50 pys 8/20 ps arrester
5 6
® C3  Quick- =1kV 10-100A 300 Surge
3 PE PE 4 ‘e . .
rising with mit voltage
; ) edge 1kV/us  10/10000 ps arrester
- B —— D1 High 21kV 05-25KA 2 Arrester for
" X2, power mit 10/350 lightning
ps current and
surge voltages
Circuit diagram Discharge capacity
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Jednostka zasilajaca i sygnalizacyjna do ogranicznikéw VSPC R

Ogobine dane zamoéwieniowe

Jednostka zgtaszajgca do wszystkich VSPC

ze wskaznikiem statusu Zgtaszanie pekniecia
przewodu / przerwania sygnatu Zasilanie 20..31V
DC Bezpotencjatowy styk przetgczny Sygnalizacja
funkcji czerwonym / zielonym LED Rézna sygnalizacja
komunikatéw o dziataniu

Typ VSPC CONTROL UNIT 24VDC  Wersja
Nr zam. 8972270000
GTIN (EAN) 4032248793488
lloé¢ 18T

function / function indicator

Surge protection for instrumentation and control, with warning

Modut uziemiajacy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Mozliwe stosowanie do odktadania
nieprzyporzadkowanych zyt Mozna go uzywacé podczas
uruchamiania i konserwacji Uziemienie wszystkich
przewodoéw czujnikéw podtagczonych do VSPC Mozliwoséé
nasadzenia na wszystkie cokoty VSPC

Typ VSPC GROUND Wersja
Nr zam. 8924680000

GTIN (EAN) 4032248696321

llos¢ 18T

Adapter, without warning function / function indicator

Wkretaki z koncowka ptaska

Ogdlne dane zamowieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z koncéwka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Typ SDS 0.6X3.56X200 Wersja

Nr zam. 9010110000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248300754

llos¢ 18T
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Typ SDS 0.4X2.0X60 Wersja
Nr zam. 9037160000 Wkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248171613
llos¢ 1ST
Plus

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
- do wszystkich przewodow oraz wtykéw, a takze
I I podzespotéw elektronicznych. System jest idealny
' — do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
\ szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
| oznacznikow.
N— Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
‘ tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
f kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
BRRRRRAAI Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztgcz, pasujgce do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1854490000 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248393596 Weidmueller, biaty

llogé 1000 ST

mostki poprzeczne

Szybka instalacja mostka pomiedzy stykami sygnatowymi
VSPC. Indywidualnie rozdzielane mostki poprzeczne dla
funkcji komunikacyjnej maksymalnie 10 VSPC R.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ QB 17,8/2 Wersja
Nr zam. 1309470000

GTIN (EAN) 4050118111934

llogé 90 ST
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