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Konfekcjonowane przewody IE, breakout-kabel $wiatto-

wodowy, Multimode, LC-Duplex-LC-Duplex, czarne, $red-

nica rdzenia 50 um

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel do tancucha ciagowego, LC-Duplex IP 20,
LC-Duplex IP 20, 50 ym, PUR, 10 m

Nr zam. 8979020000

Typ IE-FM5D2UEOO0 10MLDOLDOX

GTIN (EAN) 4032248814398

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 21.11.2025 01:38:33 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 10m Dtugosc (cale) 393.7008 inch
Masa netto 287 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura uktadania -20°C..60°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Normy

Norma dot. tagcznikéw wtykowych IEC 61754-20

Standardy ogélne

Norma dot. fgcznikéw wtykowych IEC 61754-20

Budowa kabla

Srednica ptaszcza 6 mm kolor ptaszcza czarny
tworzywo ptaszcza PUR Budowa kabla tancuch ciggowy Breakout
Powtoka pierwotna 245.00 ym Srednica rdzenia 50 um

LWL

Typ widkna

GOF, Multimode, OM2

Ttumienno$é

2,3 dB/km przy 850 nm, <
0,5 dB/km dla 1300 nm

Ttumienno$¢ wtraceniowa

<04 dB

Ttumienno$¢ odbiciowa

230dB

Szeroko$¢ pasma

500 MHz*km przy 850
nm, 500 MHz*km przy
1300 nm

Wtyczka

Wityk po prawej

LC-Duplex, IP20, styk
meski, prosty, wtyk,
Tworzywo sztuczne,
nieekranowane

Wityk po lewej

LC-Duplex, IP20, styk
meski, prosty, wtyk,
Tworzywo sztuczne,
nieekranowane

Wrtasnos$ci mechaniczne i materiatlowe kabli

Promien giecia, min., powtarzany

77 mm

Promien giecia, min., jednorazowy

25 mm

Cykle gigecia

100 000
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wtyki lewe

Wityk po lewej LC-Duplex, IP20, styk
meski, prosty, wtyk,
Tworzywo sztuczne,
nieekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawe;j LC-Duplex, IP20, styk
meski, prosty, wtyk,
Tworzywo sztuczne,
nieekranowane

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002607 ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03 ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03 ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03 ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03
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VO material

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki SlimFix do przewodéw i kabli majg
konstrukcje zajmujgcag niewiele miejsca. Oznaczniki
mozna mocowac nawet po zainstalowaniu przewodow.
Sa wykonane z materiatu niezawierajacego fluorowcow

i majg klase palnosci VO/V2. SlimFix jest uznanym i
certyfikowanym oznacznikiem do zastosowan inzynierii
ruchu. Narzedzie SF pozwala na tatwe instalowanie
nawet matych oznacznikdw.

Zalety:

Materiat nie zawierajgcy fluorowcéw Klasa palnosci VO/
V2 Certyfikowane oznaczniki do zastosowan inzynierii
ruchu, itp. W przypadku przewoddw o przekroju powyzej
16,0 mm?2 do mocowania trzeba stosowac opaski
kablowe.Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Typ VT SF5/21 MC NE WS VO Wersja

Nr zam. 1689470001 SlimFix, Znaczniki kabli i przewodéw, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm,
GTIN (EAN) 4008190872571 biaty

lloéé 160 ST

Typ VT SF 6/21 MC NE WS VO Wersja

Nr zam. 1730560001 SlimFix, Znaczniki kabli i przewodéw, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm,
GTIN (EAN) 4008190954611 biaty

llos¢ 160 ST
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