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Narzedzia do ciecia przewodow o $rednicy zewnegtrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjal-
nym ksztatcie pozwala na cigcie przewodéw miedzia-
nych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym
wysitku. Narzedzia tnace (od KT 8 do KT 22) sg réwniez
wyposazone w izolacje ochronng z certyfikatami badan
przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z
normg EN/IEC 60900.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja narzedzia do ciecia, Obcinaczki na jedna reke
Nr zam. 9002650000

Typ KT 8

GTIN (EAN) 4008190020163
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Dopuszczenia

Atesty

&

Wpymiary i masa

Gtebokosé 30 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1811 inch
Wysokos$é 65.5 mm Wysokos¢ (cale) 2.5787 inch
Szeroko$é 185 mm Szeroko$¢ (cale) 7.2835 inch
Dtugosc¢ 65.5 mm Dtugosc (cale) 2.5787 inch
Masa netto 183.12 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Nie dotyczy

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

cf06¢c250-ed1e-4a45-9¢ 1b-c5¢c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykutu Obcinaki do kabli o Wykonanie mechaniczny jednoreczny
$rednicy zewnetrznej
maks. 8 mm
napiecie robocze 1000V
Narzedzia do ciecia
Kabel miedziany - jednodrutowy, max. 1 AWG Kabel miedziany - jednodrutowy, max.) 50 mm?2
(AWG)
Kabel miedziany - drobny drut, max. 4 AWG kabel miedziany - cienkodrutowy, maks. 25 mm?2
(AWG)
Kabel miedziany - wielodrutowy, max. 2 AWG Kabel miedziany - wielodrutowy, max. 35 mm?
(AWG)
Kabel miedziany, max. @ 8 mm napiecie robocze 1000V
Przewéd danych / telefoniczny / 8 mm Kabel aluminiowy jednordzeniowy, 50 mm?2
sterujacy, maks. @ maks. (mm?2)
Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. 2 AWG Kabel aluminiowy wielodrutowy, maks. 35 mm?2
(AWG) (mm?2)
Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. 9 mm
4]
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000142 ETIM 9.0 EC000142
ETIM 10.0 EC000142 ECLASS 14.0 21-04-47-01
ECLASS 15.0 21-04-47-01
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Przyktad zastosowania

max. 8 mm

max. 16 mm?

max. 16 mm?

max. 16 mm?
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suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich

Creation date 16.01.2026 12:10:16 MEZ

Catalogue status / Drawings 3



