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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Przewody wielodrutowe lub lite z izolacjg z PCW, teflonu
(PTFE) oraz silikonuBez uszkodzen przewodu dzieki zasto-
sowaniu ostrza o specjalnym ksztatcieBez tgczenia poje-
dynczych przewodéwMozliwosé tatwego wymieniania
wktadek tngcychWszystkie wktadki pasujg do jednej obu-
dowyPrety prowadzace w kasetach ostrzy utatwiajg pra-
widtowe umieszczanie przewodu w narzedziu

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Akcesoria, Zestaw nozy
Nr zam. 9003640000

Typ MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN) 4008190020507
llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne www.weidmueller.com

Wymiary i masa

Gtebokosé 16 mm Gtebokos¢ (cale) 0.6299 inch
Wysoko$¢ 11.5 mm Wysoko$¢ (cale) 0.4528 inch
Szeroko$¢ 26 mm Szeroko$¢ (cale) 1.0236 inch
Dtugosé 26 mm Dtugos¢ (cale) 1.0236 inch
Masa netto 3.68¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5c8cbf13bf0
Dane techniczne
Opis artykutu komplet nozy do Mini-
Duro-Stripax do AWG18
do PTFE
Narzedzia do usuwania izolacji
Typ kabla Przewéd z izolacjami Srednica przewodu, maks. 1.21 mm
specjalnymi
Srednica przewodu, min. T mm Maks. dtugo$¢ zdejmowania ptaszcza 7 mm
Min. dtugo$¢ zdejmowania ptaszcza 3 mm Barwny czarny
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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