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Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z two-
rzywa sztucznego i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania
tulejek kablowych, 6mm?2, 16mm?2, Zacisk z kar-
bem

Nr zam. 9013600000

Typ PZZH 16

GTIN (EAN) 4032248065523

lloéé 1 szt.
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Wymiary i masa

Szeroko$¢ 250 mm

Szeroko$¢ (cale) 9.8425 inch

Masa netto 674.78 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykutu Praska Wykonanie mechaniczny, bez
wymienialnych wktadéw

Opis styku

rodzaj styku blizniacze tulejki kablowe Srednica przewodu, maks. AWG AWG 6

Srednica przewodu, min. AWG AWG 10 obszar zacisku, maks. 16 mm?2

obszar zacisku, min. 6 mm?

dane narzedzia do zagniatania

Przekrdj tulejek na zyte, max. 16 mm?2 Przekrdj tulejek na zyte, min. 6 mm?

rodzaj / profil zacisku Zacisk z karbem

Klasyfikacje

ETIM 8.0 ECO000168 ETIM 9.0 EC000168

ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11

ECLASS 15.0 21-04-38-11
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Torebka wielokrotna

Ogobine dane zamoéwieniowe

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmiiller
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Typ H6,0/23 ZH SW SV Wersja

Nr zam. 9004930000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190482701

llos¢ 100 ST

Typ H6,0/23D ZH GE SV Wersja

Nr zam. 9004720000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zétty
GTIN (EAN) 4008190962210

llosé 100 ST

Typ H6,0/23T ZH GN SV Wersja

Nr zam. 9005160000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN) 4008190482749

llos¢ 100 ST

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

Ogodlne dane zamoéwieniowe

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmdiiller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Typ H6,0/23 ZH SW Wersja

Nr zam. 9037320000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190492793

llos¢ 100 ST

Typ H6,0/23D ZH GE Wersja

Nr zam. 9037550000 Gilza na zyte, Podwdjna koricéwka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zétty
GTIN (EAN) 4008190493127

llos¢ 100 ST

Typ H6,0/23T ZH GN Wersja

Nr zam. 9037690000 Gilza na zyte, Podwdjna koncowka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN) 4008190493486

llosé 100 ST

Data sporzadzenia 20.12.2025 09:31:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/9004930000
https://eshop.weidmueller.com/p/9004720000
https://eshop.weidmueller.com/p/9005160000
https://eshop.weidmueller.com/p/9037320000
https://eshop.weidmueller.com/p/9037550000
https://eshop.weidmueller.com/p/9037690000

Karta katalogowa Weidmiiller §

PZ ZH 16

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ H6,0/29 ZH SW Wersja

Nr zam. 9037330000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190492809

llosé 100 ST

Typ H6,0/29D ZH GE Wersja

Nr zam. 9037560000 Gilza na zyte, Podwdjna koncowka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, zétty
GTIN (EAN) 4008190493134

llos¢ 100 ST

Typ H6,0/29T ZH GN Wersja

Nr zam. 9037700000 Gilza na zyte, Podwdjna koncoéwka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, zielony
GTIN (EAN) 4008190493509

llosé 100 ST

Torebka wielokrotna

Ogoblne dane zamoéwieniowe

W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmiuiller
kod koloru DIN Inny kod koloru

Typ H10,0/24 ZH EB SV Wersja

Nr zam. 9004940000 Gilza na zyte, Podwdjna koncoéwka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, ko$¢
GTIN (EAN) 4008190482718 stoniowa

lloé¢ 100 ST

Typ H10,0/26D R ZH SV Wersja

Nr zam. 9004710000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN) 4032248044221 czerwony

llos¢ 100 ST

Typ H10,0/26T ZH BR SV Wersja

Nr zam. 9005170000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN) 4008190482756 brazowy

lloéé 100 ST

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmiiller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ H10,0/24 ZH EB Wersja

Nr zam. 9037340000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kos¢
GTIN (EAN) 4008190492816 stoniowa

llosé 100 ST

Typ H10,0/24D ZHR Wersja

Nr zam. 9037570000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN) 4008190493141 czerwony

llos¢ 100 ST

Dostarczane luzem w worku polietylenowym

Stozkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odpornosé

cieplna do 105°C

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dla przewodéw od 0,5 do 10,0 mm2 (AWG 20-7)
Materiat: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 czes¢ 4

Typ H10,0/24DS ZHR Wersja

Nr zam. 9018880000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN) 4032248105830 czerwony

llos¢ 100 ST

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmiiller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ H10,0/24T ZH BR Wersja

Nr zam. 9037710000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN) 4008190493516 brazowy

llosé 100 ST

Typ H10,0/30 ZH EB Wersja

Nr zam. 9037350000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, kosé¢
GTIN (EAN) 4008190492823 stoniowa

llosé 100 ST

Typ H10,0/30D ZH R Wersja

Nr zam. 9037580000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,
GTIN (EAN) 4008190493158 czerwony

llos¢ 100 ST
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

H10,0/30T ZH BR
9037720000
4008190493530
100 ST

Wersja
Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,
brazowy

Dostarczane luzem w worku polietylenowym

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Stozkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odpornosé
cieplna do 105°C

Dla przewodéw od 0,5 do 10,0 mm2 (AWG 20-7)
Materiat: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 czes$¢ 4

Typ H10,0/24S ZH EB Wersja

Nr zam. 9018860000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, ko$¢
GTIN (EAN) 4032248105816 stoniowa

llos¢ 100 ST

Typ H10,0/30DS ZHR Wersja

Nr zam. 9018890000 Gilza na zyte, Podwojna koncéwka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,
GTIN (EAN) 4032248105847 czerwony

llos¢ 100 ST

Typ H10,0/30S ZH EB Wersja

Nr zam. 9018870000 Gilza na zyte, Podwdjna koncoéwka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, ko$¢
GTIN (EAN) 4032248105823 stoniowa

llosé 100 ST

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmdiiller Kod koloru wg DIN

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ H16,0/29 ZH GN Wersja

Nr zam. 9037360000 Gilza na zyte, Podwdjna konicéwka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, zielony
GTIN (EAN) 4008190492830

llos¢ 50 ST

Typ H16,0/29D ZH BL Wersja

Nr zam. 9037590000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 20 mm, 16 mm,

GTIN (EAN) 4008190493165 niebieski

lloé¢ 50 ST
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Typ H16,0/29T ZH W Wersja
Nr zam. 9037730000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190493554
llosé 50 ST
Typ H16,0/38 ZH GN Wersja
Nr zam. 9037370000 Gilza na zyte, Podwdjna koricéwka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, zielony
GTIN (EAN) 4008190492847
llos¢ 50 ST
Typ H16,0/38D ZH BL Wersja
Nr zam. 9037600000 Gilza na zyte, Podwdjna koncéwka tulejkowa, 29 mm, 25 mm,
GTIN (EAN) 4008190493196 niebieski
llosé 50 ST
Typ H16,0/38T ZH W Wersja
Nr zam. 9037740000 Gilza na zyte, Podwdjna koncoéwka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190493561
llosé 50 ST

Akcesoria / cze$ci zamienne

Ogdlne dane zamdéwieniowe

Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznego i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w
obstudze

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

ERTEES PZZH 16
9054580000
4032248052493

18T

Wersja

Data sporzadzenia 20.12.2025 09:31:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/9037730000
https://eshop.weidmueller.com/p/9037370000
https://eshop.weidmueller.com/p/9037600000
https://eshop.weidmueller.com/p/9037740000
https://eshop.weidmueller.com/p/9054580000

Karta katalogowa Weidmiiller §

PZ ZH 16 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

Czesci zamienne

Po odizolowaniu koncéwka przewodu moze zostac
zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejka

na zyte. Zagniatanie jest pewnym sposobem taczenia
[b przewodu z terminalem i w duzym stopniu wyparto
R—\j metode lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie

jednolitego, nieroztacznego potaczenia pomigdzy

przewodem i elementem ztacza. Potgczenie mozna
uzyska¢ wytacznie dzieki precyzyjnym narzedziom
wysokiej jakosci. W rezultacie uzyskuje sie potgczenie
pewne i niezawodne pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym. Weidmuiller oferuje szerokg game
produktéw w zakresie narzedzi do zagniatania.
Zintegrowane blokady z mozliwoscig odryglowania
zapewniajg optymalng jako$¢ obrébki. Potagczenia
zaciskowe, ktére uzyskuje sie za pomoca narzedzi
Weidmdiller sg zgodne z miedzynarodowymi normami i

przepisami.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ ERTE GRIFFE PZ Wersja
Nr zam. 9202810000 Narzedzie do zaciskania, Cze$¢ zamienna
GTIN (EAN) 4032248512577
llogé 18T
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