Karta katalogowa

ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z two-
rzywa sztucznego i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w
obstudze

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja 6mm?2, Zagniatanie trapezowe
Nr zam. 9014480000

Typ ERTE ES PZ 6 ROTO

GTIN (EAN) 4008190877385

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 26.02.2026 05:18:58 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/9014480000
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Wymiary i masa

Gtebokosé 15 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5906 inch
Wysoko$¢ 39 mm Wysoko$¢ (cale) 1.56354 inch
Szeroko$¢ 23 mm Szeroko$¢ (cale) 0.9055 inch
Masa netto 33.64¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Opis styku

Srednica przewodu, maks. AWG 10 Srednica przewodu, min. AWG 10

obszar zacisku, maks. 6 mm?

dane narzedzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku Zagniatanie trapezowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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