Karta katalogowa

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Narzedzia do ciecia, odizolowywania oraz zaprasowywa-
nia do potgczonych w tasmy tulejek kablowych

Ciecie Odizolowywanie Zaprasowywanie Automatycznie
podawanie tulejek kablowych Grzechotka zapewnia pre-
cyzje zacisku Mozliwos$¢ odblokowania w przypadku nie-
prawidtowego dziatania Wydajnos¢: tylko jedno narze-
dzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne
oszczednosci czasu Mozliwa obrébka wytgcznie tulejek
kablowych potaczonych w tasmy, po 50 sztuk kazda, pro-
dukowanych przez Weidmiuiller. Zastosowanie tulejek
kablowych na szpulkach moze doprowadzi¢ do zniszcze-
nia narzedzia.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja narzedzia do cigcia, zdejmowania izolacji i zaci-
skania koncowek, Narzedzie do zaciskania tulejek
kablowych, 0.5mm?2, 2.5mm?2, Zagniatanie trape-
zowe

Nr zam. 9020000000

Typ STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN) 4008190067267
llos¢ 1 szt.
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Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/9020000000

Karta katalogowa

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wymiary i masa

Szeroko$¢

210 mm

Szeroko$¢ (cale)

8.2677 inch

Masa netto

24863 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Nie dotyczy

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1

2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykutu Praska Wykonanie mechaniczny, bez
wymienialnych wktadéw

Opis styku

rodzaj styku potfaczone pasy tulejek Srednica przewodu, maks. AWG AWG 14
kablowych

Srednica przewodu, min. AWG AWG 20 obszar zacisku, maks. 2.5 mm?2

obszar zacisku, min. 0.5 mm?

dane narzedzia do zagniatania

Przekrdj tulejek na zyte, max. 2.5 mm?2 Przekrdj tulejek na zyte, min. 0.5 mm?2

rodzaj / profil zacisku Zagniatanie trapezowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002109 ETIM 7.0 EC002109

ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109

ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 9.0 21-04-37-06

ECLASS 9.1 21-04-37-06 ECLASS 10.0 21-04-37-06

ECLASS 11.0 21-04-37-06 ECLASS 12.0 21-04-37-06

ECLASS 13.0 21-04-37-06 ECLASS 14.0 21-04-37-06

ECLASS 15.0 21-04-37-06
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Rysunki

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania Przyktad zastosowania
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do cigcia, odizolowywania oraz
zaprasowywania do potaczonych w tasmy tulejek
kablowych

Ciecie Odizolowywanie Zaprasowywanie Automatycznie
podawanie tulejek kablowych Grzechotka zapewnia
precyzje zacisku Mozliwo$¢ odblokowania w przypadku
nieprawidtowego dziatania Wydajno$¢: tylko jedno
narzedzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym
znaczne oszczednosci czasu Mozliwa obrébka wytacznie
tulejek kablowych potgczonych w tasmy, po 50 sztuk
kazda, produkowanych przez Weidmiiller. Zastosowanie
tulejek kablowych na szpulkach moze doprowadzi¢ do
zniszczenia narzedzia.

Typ ERSATZMESSER STRIPAXPL ~ Wersja

Nr zam. 9050340000 Spare cutting blade
GTIN (EAN) 4008190350949

llosé 5 ST

Typ ERTE AIME SPX P Il Wersja

Nr zam. 2917160000 Cutting blade

GTIN (EAN) 4099986548121

llos¢ 18T

potaczone pasy tulejek kablowych

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Potaczone koncéwki tulejkowe na tasmach (50 szt.) Kod
koloru Weidmidiller Kod koloru wg DIN

Typ HO0,5/14 OR BD Wersja

Nr zam. 9004270000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, pomaranczowy
GTIN (EAN) 4008190091774

llos¢ 500 ST

Typ HO0,5/14D W BD Wersja

Nr zam. 9004280000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190162627

llosé 500 ST

Typ HO0,5/14T W BD Wersja

Nr zam. 9021930000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190262402

llos¢ 500 ST

Typ HO,75/14 W BD Wersja

Nr zam. 9004290000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190006778

llos¢ 500 ST
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Typ HO,75/14D GR BD Wersja

Nr zam. 9004300000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN) 4008190154837

llosé 500 ST

Typ HO,75/14T HBL BD Wersja

Nr zam. 9004310000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN) 4008190179298

llos¢ 500 ST

Typ H1,0/14 GE BD Wersja

Nr zam. 9004320000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, z6tty
GTIN (EAN) 4008190167523

llos¢ 500 ST

Typ H1,0/14D R BD Wersja

Nr zam. 9004330000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN) 4008190047498

llosé 500 ST

Typ H1,0/14T RBD Wersja

Nr zam. 9021950000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN) 4008190262747

llogé 500 ST

Typ H1,5/14 RBD Wersja

Nr zam. 9004340000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN) 4008190080723

llosé 500 ST

Typ H1,5/14D SW BD Wersja

Nr zam. 9004350000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190005474

llosé 500 ST

Typ H1,5/14T SW BD Wersja

Nr zam. 9021960000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190262389

llos¢ 500 ST

Typ H2,5/14D BL BD Wersja

Nr zam. 9004360000 Gilza na zyte, standard, 12 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN) 4008190083397

llos¢ 500 ST

Typ H2,5/14T GR BD Wersja

Nr zam. 9004370000 Gilza na zyte, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN) 4008190052508

llos¢ 500 ST
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do cigcia, odizolowywania oraz
zaprasowywania do potaczonych w tasmy tulejek
kablowych

Ciecie Odizolowywanie Zaprasowywanie Automatycznie
podawanie tulejek kablowych Grzechotka zapewnia
precyzje zacisku Mozliwo$¢ odblokowania w przypadku
nieprawidtowego dziatania Wydajno$¢: tylko jedno
narzedzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym
znaczne oszczednosci czasu Mozliwa obrébka wytacznie
tulejek kablowych potaczonych w tasmy, po 50 sztuk
kazda, produkowanych przez Weidmiiller. Zastosowanie
tulejek kablowych na szpulkach moze doprowadzi¢ do
zniszczenia narzedzia.

Typ ERSATZMESSER STRIPAXPL ~ Wersja

Nr zam. 9050340000 Spare cutting blade
GTIN (EAN) 4008190350949

llosé 5 ST

Typ ERTE AIME SPX P Il Wersja

Nr zam. 2917160000 Cutting blade

GTIN (EAN) 4099986548121

llos¢ 18T
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