Weidmiiller 3t

H0,75/1 2 W SV Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

&)

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmdiiller
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Gilza na zyte, standard, 8 mm, 6 mm, biaty
Nr zam. 9028280000

Typ HO,75/12 W SV

GTIN (EAN) 4008190902216

llos¢ 500 szt.

opakowanie Worek MultiPack
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Dopuszczenia
Atesty
L EON

C US usTED Ppending
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E499744
Wymiary i masa
Masa netto 0.08¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykutu

tuleja kablowa z Wykonanie standard
kotnierzem z tworzywa
sztucznego, kolor biaty

Tulejki kablowe

$rednica powierzchni styku (D 1) 1.2 mm dtugo$¢ powierzchni styku (L2) 6 mm

Srednica kotnierza (D2) 2.8 mm Grubo$¢ kotnierza plastikowego (S2) 0.25 mm

L1 in mm 12.00 mm przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 18
maks.

Grubosé¢ tulejki metalowej (S1) 0.15 mm Dtugosc¢ odizolowania 8 mm

Przekréj przytacza przewodu 0.75 mm?2 kod koloru Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0 ECO00005 ETIM 9.0 EC000005

ETIM 10.0 ECO00005 ECLASS 14.0 27-40-02-01

ECLASS 15.0 27-40-02-01

Creation date 17.02.2026 08:30:38 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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