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Stozkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odpornosé
cieplna do 105°C

Dla przewodéw od 0,5 do 10,0 mm2 (AWG 20-7)
Materiat: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 czes$¢ 4

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Gilza na zyte, Podwdjna konncowka tulejkowa, 21
mm, 14 mm, czerwony

Nr zam. 9036330000

Typ H1,0/22DS R ZH

GTIN (EAN) 4032248338566

llosé 500 szt.

opakowanie luzem

Data sporzadzenia 21.11.2025 11:12:54 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/9036330000

Karta katalogowa

H1,0/22DS R ZH

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E354986
Wpymiary i masa

Masa netto 0.18¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykutu

blizniacza tulejka kablowa,
kolor czerwony

Wykonanie

Podwdjna koncowka
tulejkowa

Tulejki kablowe

$rednica powierzchni styku (D 1) 2 mm dtugo$¢ powierzchni styku (L2) 14 mm
szeroko$¢ kotnierza (B) 3.2 mm wysokos¢ kotnierza (A) 5.8 mm
Grubos$¢ kotnierza plastikowego (S2) 0.3 mm L1 in mm 22.00 mm
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 17 Grubos¢ tulejki metalowej (S1) 0.15 mm
maks.

Dtugosé¢ odizolowania 21 mm Przekroéj przytacza przewodu T mm?2
Klasyfikacje

ETIM 6.0 ECO00005 ETIM 7.0 EC000005
ETIM 8.0 ECO00005 ETIM 9.0 EC0O00005
ETIM 10.0 ECO00005 ECLASS 9.0 27-40-02-01
ECLASS 9.1 27-40-02-01 ECLASS 10.0 27-40-02-01
ECLASS 11.0 27-40-02-01 ECLASS 12.0 27-40-02-01
ECLASS 13.0 27-40-02-01 ECLASS 14.0 27-40-02-01
ECLASS 15.0 27-40-02-01
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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