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Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sa whasciwosciami roznicujgcymi. Ztgczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria SAK

Nr zam. 9154830000

Typ 0OSC 10 DEK

GTIN (EAN) 4008190898960

llos¢ 100 szt.

Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
Dostepne do 2026-06-30T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny WDU 6

Data sporzadzenia 22.12.2025 09:25:23 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/9154830000
https://eshop.weidmueller.com/p/1020200000
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty o
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 48.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9094 inch
Wysoko$é 48.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.9094 inch
Szeroko$c¢ 8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.315 inch
Masa netto 12.96 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogédlne
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni Normy IEC 60947-7-1
Szyna montazowa TS 35, TS 32
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze Srubowe
dalsze dane techniczne
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Materiat izolacyjny Wemid
Barwny bezowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 10 mm?2 Napiecie znamionowe 600V
Znamionowe napigcie state 600V Znamionowe natezenie pragdu 57 A
Prad przy maksymalnym 57 A Normy IEC 60947-7-1

oprzewodowaniu
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dane znamionowe wg CSA

Maks. przekroj przewodu (CSA) 8 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 600V

Prad Gr C (CSA) 50 A Nr certyfikatu (CSA) 12400-397

Min. przekroj przewodu (CSA) 22 AWG

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 8 AWG Prad Gr C (UR) 47 A

(UR)

Napiecie rozm. C (UR) 600V Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 22 AWG
(UR)

Nr certyfikatu (UR) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG
(UR)

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 8 AWG

(UR)

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak liczba pozioméw 1

liczba zaciskédw na poziom 2 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie

Szyna montazowa TS 35, TS 32

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Dtugos$¢ odizolowania 12 mm Rodzaj przytacza 2 ztgcze $rubowe
Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe liczba przytaczen 2

Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/ 1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 16 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewodd 16 mm?2 Maks. przekroéj przytacza, przewod 1.5 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodéw, przewdd 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodéw, przewod 1.5 mm?2
jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.

wymiary

przesuniecie TS 32 20 mm przesuniecie TS 35 20 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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