Karta katalogowa

LIF 1,5F638 R

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Izolowane tuleje wtyku ptaskiego z PVC z tulejg miedzia-
ngWersje dostepne w sprzedazynielutowaneze stozko-
wym lejkiem wpustowym

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja koncéwka kablowa,lzolowana ztaczka do przewo-
dow, 1.5 mm2,0.5 mm?2 - 1.5 mm?2,czerwony

Nr zam. 9200540000

Typ LIF 1,5F638 R

GTIN (EAN) 4032248410385

llos¢ 100 szt.

Vt:oupum
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 7.7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.3031 inch
Szeroko$é 20.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8189 inch
Masa netto 0.95¢g
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane techniczne
Opis artykutu izolowana koricowka

konektorowa 1,5 mm2 /

6,3x0,8
taczniki
Przekréj przytacza przewodu, maks. 1.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu 1.5 mm?2 izolacja dostepny, Cze$ciowo

izolowane

rozmiar (wtyk ptaski) 6,3x0,8 mm rozmiar 6,3x0,8 mm
Materiat/tworzywo sztuczne PVC Kolor identyfikacyjny czerwony
Szeroko$¢ wtyku (d2) 6.3 mm Gestos¢ wtyku (d3) 0.8 mm
Dtugos¢ kotnierza plastikowego (b) 10 mm Srednica kotnierza plastikowego (D) 4 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000516 ETIM 9.0 EC000516
ETIM 10.0 EC000516 ECLASS 14.0 27-44-03-92
ECLASS 15.0 27-44-03-92
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Crimping tools

Praski do tacznikéw izolowanych

koncéwek kablowych, meskich koncowek kablowych,
facznikéw réwnolegtych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é
zacisku Mozliwo$é odblokowania przy ewentualnym
btedzie w obstudze Ogranicznik zapewnia doktadne
pozycjonowanie stykow Przetestowane wg DIN EN

60352 T.2
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ HTI 15 Wersja
Nr zam. 9014400000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do obrébki izolowanych ztaczek
GTIN (EAN) 4008190159412 kablowych, 0.5mm?2, 2.5mm?2, Zagniatanie podwdjne
llos¢ 18T
Typ CTI 6 Wersja
Nr zam. 9006120000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.5mm?2,
GTIN (EAN) 4008190044527 6mm?, Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwdjne
llosé 18T
Typ CTI6 G Wersja
Nr zam. 9202850000 Narzedzie do zaciskania, Narzgdzie do obrébki izolowanych ztgczek
GTIN (EAN) 4032248517855 kablowych, 0.5mm?2, 6mm?, Zaciskanie owalne, Zagniatanie
llos¢ 1ST réwnolegte
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