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Stozkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odpornosé
cieplna do 105°C

Dla przewodéw od 0,5 do 10,0 mm2 (AWG 20-7)
Materiat: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 czes$¢ 4

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Gilza na zyte, standard, 15 mm, 12 mm, koé¢ sto-
niowa

Nr zam. 9203620000

Typ H10,0/22S EB

GTIN (EAN) 4032248565061

llosé 100 szt.

opakowanie luzem

Data sporzadzenia 23.12.2025 06:27:49 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 051g¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykutu tuleja kablowa z Wykonanie standard
kotnierzem z tworzywa
sztucznego, rozmiar
specjalny, kolor kos¢
stoniowa
Tulejki kablowe
$rednica powierzchni styku (D 1) 4.6 mm dtugos¢ powierzchni styku (L2) 12 mm
Srednica kotnierza (D2) 7.1 mm Grubos$¢ kotnierza plastikowego (S2) 0.6 mm
L1 in mm 22.00 mm przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8
maks.
Grubo$¢ tulejki metalowej (S1) 0.2 mm Dtugos$¢ odizolowania 15 mm
Przekréj przytacza przewodu 10 mm?2 kod koloru Miscellaneous
Klasyfikacje
ETIM 8.0 ECO00005 ETIM 9.0 ECO00005
ETIM 10.0 ECO00005 ECLASS 14.0 27-40-02-01
ECLASS 15.0 27-40-02-01
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