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Do pomiaru pradéw statych i zmiennych uzywa sie cyfro-
wych cegdéw pradowych oraz naktadek i adapterow
cegow pradowych. Istotne zaleta tych urzadzen polega
na tym, ze pomiar mozna wykona¢ nie przerywajac prze-
ptywu pradu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Narzedzia do testowania, Cyfrowy miernik cegowy
Nr zam. 9427370000

Typ MULTIMETER C 2608

GTIN (EAN) 4032248407019

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 108 mm Gtebokos¢ (cale) 4.252 inch
Wysokos$é 53 mm Wysokos¢ (cale) 2.0866 inch
Szeroko$é 281 mm Szeroko$¢ (cale) 11.063 inch
Masa netto 888.2¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykutu Cyfrowy miernik cegowy

Przyrzady pomiarowe i kontrolne

Warto$é pomiarowa pojemnoséci max. 6.6 mF Warto$¢ pomiarowa pojemnosci min. 6.6 nF
Wybér zakresu pomiarowego recznie kategoria obwodu pomiarowego CAT Il
Zakres otwarcia miernika cegowego 57 mm Zakres pomiaru napiecia/AC 0.66-750V
Zakres pomiaru napiecia/DC 0,66-1000V Warto$¢ pomiarowa pradu max. 2000 A
Temperatura pracy, max. 50 °C Temperatura pracy, min. 0°C

Zakres czestotliwosci, maks. 66 Hz Zakres czestotliwosci, min. 1 MHz
Pomiar czestotliwosci Tak wskaznik cyfrowy
Rodzaj pradu AC,DC Zakres pomiarowy opornosci, max. 66 MQ
Zakres pomiarowy opornos$ci, min. 660 Q Rozdzielczo$¢ napiecia statego +0,5%
Rozdzielczo$¢ napigcia przemiennego  * 0,5% Typ baterii Akumulator blokowy 9 V

sprawdzono i zaaprobowano wedtug

EN/IEC 61010-1

Wazna informacja

Informacje produktowe

Funkcja min./maks. dotyczy tylko zakresu DC.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000380 ETIM 7.0 EC0O00380
ETIM 8.0 EC000380 ETIM 9.0 EC0O00380
ETIM 10.0 EC000380 ECLASS 9.0 27-20-03-12
ECLASS 9.1 27-20-03-12 ECLASS 10.0 27-20-03-12
ECLASS 11.0 27-20-03-12 ECLASS 12.0 27-20-03-12
ECLASS 13.0 27-20-03-12 ECLASS 14.0 27-20-03-12
ECLASS 15.0 27-20-03-12
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Akcesoria

Cyfrowe mierniki cegowe

Do pomiaru pradéw statych i zmiennych uzywa sie
cyfrowych cegdéw pradowych oraz naktadek i adapteréw
cegow pradowych. Istotne zaleta tych urzadzen polega
na tym, ze pomiar mozna wykona¢ nie przerywajac
przeptywu pradu.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ZUB MULTIMETER Wersja

Nr zam. 9205270000 Multimeter
GTIN (EAN) 4032248723522

llos¢ 18T

Akcesoria:

Akcesoria do testerow i sprzetu pomiarowego

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ BLOCKBATTERIE 9V Wersja

Nr zam. 9004810000 Narzedzia do testowania, Bateria
GTIN (EAN) 4008190050665

llos¢ 18T
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