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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Bezposrednie interfejsy cyfrowe wejscia/wyjscia sg
dostarczane wraz z kablami ptaskimi potgczeniowymi,

aby utatwi¢ ich podtgczenie. Sg one dostepne z mocowa-
niem przy pomocy ztgcza odciggowego lub jarzma zaci-
skowego; z elementami takimi jak bezpieczniki, roztgczniki
lub diody (LED).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Interfejs, RS, 1-drutowe, ztacze $rubowe
Nr zam. 9441510000

Typ RS 3210 TWR S

GTIN (EAN) 4008190981068

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty ( €

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E141197

Wymiary i masa

Gtebokosé 72 mm Gtebokos¢ (cale) 2.8346 inch
Wysoko$é 87 mm Wysokos¢ (cale) 3.4252 inch
Szeroko$c¢ 148 mm Szeroko$¢ (cale) 5.8268 inch
Masa netto 240.24 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C Temperatura eksploatacyjna -25..60 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bdOaaee3697a

Dane znamionowe UL

Prad znamionowy IN TA Temperatura pracy UL, min. 0°C
Temperatura pracy UL, maks. 25°C Prad znamionowy Imaks. TA
Napiecie znamionowe UN 142V Napiecie znamionowe DC UN (zasilanie) 24 V

Prad znamionowy (zasilanie) 3A

Informacje ogdlne

wskaznik stanu LED na kanat Nie separacja na kanat Nie

rodzaj punktu kontrolnego Nie zabezpieczenie przez kanat Nie

status LED napigcia zasilania Nie bezpiecznik zasilania Nie
biegunowo$¢ masy Nie

dane przytacza

liczba biegunéw (strona sterownika) 36-biegunowe gniazdo system oprzewodowania 1-drutowe

przytacze (strona obiektu)

LM2N 5.08 mm Przytacze (strona sterowania)

ztacze wtykowe RSV 1,6

dane znamionowe

napiecie robocze

150V UC prad maksymalny na kanat

1A

catkowity prad znamionowy

3A
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wspotrzedne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178 napiecie znamionowe <150V AC
kategoria przepiecia ] stopien zabrudzenia 2

test napiecia impulsu 1.5 kV Napiecie probiercze izolacji AC 1.1 kV
przytacze pole

Min. przekréj poprzeczny przewodu, AWG 26 rodzaj potaczenia ztacze srubowe
AWG

tulejka z kotnierzem z tworzywa 2.5 mm?2 elastyczny z tulejka, min. 0.25 mm?2
sztucznego, maks.

elastyczny z tulejka, maks. 1.5 mm? elastyczny, maks. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
elastyczny, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? staty, maks. HO5(07) V-U 2.5 mm?
staty, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 dtugos¢ zdejmowanej izolaciji 6 mm
moment dokrecajgcy, maks. 0.6 Nm moment dokrecajacy, min. 0.5 Nm
obszar zacisku, maks. 2.5 mm? obszar zacisku, min. 0.2 mm?2
Maks. przekréj poprzeczny przewodu, AWG 14

AWG

przylacze zasilania

rodzaj potgczenia ztgcze $rubowe obszar zaciskowy, min. 0.13 mm?2
obszar zaciskowy, maks. 2.5 mm? sztywny, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
sztywny, maks. HO5(07) V-U 1.5 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-562
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