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Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych
do swobodnego konfekcjonowania.

W budowie maszyn specjalnego przeznaczenia, niekiedy
wymagane jest poprowadzenie kabli dwdch réznych dtu-
gosci do pojedynczego wtyku. Aby rozwigzaé ten pro-
blem, oferujemy adaptowalne wtyki meskie i gniazda
zenskie z dwoma odejsciami kabla. Miniaturowy wtyk
blizniaczy jest dostepny z odejsciem pod katem 90° i
odejsciem prostym. Wersje kgtowa mozna obraca¢ wg
potrzeb, co 90°.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotaczalny tgcznik instalacyjny, M12
Nr zam. 9457540000

Typ SAIS-ZW-5

GTIN (EAN) 4032248143290

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

cus

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E307231
Wymiary i masa

Masa netto 27.72 ¢

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a871-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 5 kodowanie Kodowanie A

Powierzchnia styku CuSnZn Rodzaj przytgcza ztacze $rubowe

Podstawowy materiat obudowy PA Opor izolacji 103 Q

Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.75 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2

Napiecie znamionowe 60V Znamionowe natezenie pradu 4 A

Stopien ochrony IP67 Stopien zanieczyszczenia 3

Dtawnica kablowa PG 7 Rodzaj styku Ztgcze meskie

Przytacze ekranu Nie Materiat pierécienia gwintowanego odlew ci$nieniowy
cynkowy

Zakres temperatury obudowy -25..+85 °C

Dane ogolne

Materiat podstawy stykéw PBTP Liczba biegunéw 5

ztacze 1 M12 Przytacze 2 Sruba

Podstawowy materiat obudowy PA Sciezka pofaczenia M12

Powierzchnia styku CuSnZn Stopien ochrony IP67

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16

ECLASS 15.0 27-44-01-16

Creation date 18.02.2026 11:30:07 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3t

SAIS-ZW-5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Schemat biegunow

Creation date 18.02.2026 11:30:07 MEZ

Catalogue status / Drawings 3



