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Zdjecie produktu

COMPLIANT

Ztacze konektorowe ptaskie z kierunkiem odgatezienia
przewodu 90°, 135°i 180° do wtykdédw mieczowych pta-
skich 6,3 i 2,8 mm w rastrze 5,00 mm

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk ptytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegu-
now: 10, 180°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.5
mm, cynowana, pomaranczowy, Port ptaski, skrzy-

nia
Nr zam. 9500490000
Typ PCF 5.00/10/180 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190549343
lloé¢ 50 szt.
parametry produktu IEC:630V /24 A
UL: 150V / 15 A
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 9.8 mm Gtebokos¢ (cale) 0.3858 inch
Wysoko$é 18.4 mm Wysokos¢ (cale) 0.7244 inch
Najmniejsza wysoko$¢é montazu 14.9 mm Szeroko$¢ 49.8 mm
Szeroko$¢ (cale) 1.9606 inch Masa netto 82g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktow System PCF Metoda wykonywania ztgcz Port ptaski
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THR Kierunek odejsécia przewodu 180°
Raster w mm (P) 5.00 mm Raster w calach (P) 0.197"
Liczba biegunéw 10 liczba rzedéw z biegunami 1
z mozliwoscig potgczenia szeregowego Nie Liczba rzedow 1
przez klienta
Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 3.5 mm Wymiary kotka lutowniczego 0,8x 1,0mm, 0,75x0,9
mm
Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.3 mm Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm
lutowniczego (D)
liczba kotkéw lutowanych na biegun 2 L1 in mm 45.00 mm
L1 w calach 1.772" zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 00
VDE 0470
Stopien ochrony IP20 Rezystancja skro$na 1,20 mQ
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA Barwny pomaranczowy
Tabela koloréw (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych |
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) =600 Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-2 Materiat stykow Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa przytacza 1.5..3um Ni/5..7 um Sn
lutowanego
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Przewody pasujace do ztacza

Tekst referencyjny Dtugosc¢ tulejek nalezy
dobra¢ zaleznie od
produktu i napiecia
znamionowego.,
Zewnetrzna $rednica
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kotnierza wykonanego z
tworzywa sztucznego nie
powinna by¢ wieksza niz
podziatka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 24 A

(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 21A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 24 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 18 A napiecie znamionowe przy kat. 630V
biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 320V napiecie znamionowe przy kat. 250V

przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2
znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3
znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV odporno$¢ na zwarcia 3x1sz192 A
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 12400-282
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 150V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V
B / CSA) D / CSA)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 15 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
CSA) CSA)
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

wartosci minimalne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 150V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V
B /UL 1059) D / UL 1059)
Pragd znamionowy (grupa uzytkowa B/ 15 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
UL 1059) UL 1059)
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano

warto$ci minimalne,

szczegoty — patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 151.00 mm
Szeroko$¢ VPE 132.00 mm Wysokosé¢ VPE 35.00 mm
Testy typu
Test: wytrzymatos$é znacznikéw Standard DIN IEC 60512-2 rozdziat 1 / 05.94

Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, znacznik
zatwierdzenia UL, znacznik atestu CSA,
wytrzymato$é
Ocena dostepny

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
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Dane techniczne

lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Rysunki
Zdjecie produktu Rysunek wymiarowany

L1+4,8
L1+0.189 "
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Akcesoria

mostki poprzeczne

Duzy potencjat dla matych ztaczek.

Aby uzyska¢ wydajne rozdzielanie potencjatu
bezposrednio na ztaczu:

Izolowana szyna grzebieniowaProdukt dostepny z
najwiekszg liczbg standardowych biegunéwtatwa do
skracania

Wystarczy przycig¢ do zgdanej liczby biegundw i za
jednym zamachem potaczy¢ z przewodem - gotowe.

Do modernizacji lub celowej redukcji obcigzen cieplnych
na ptytce drukowane;.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ PCF CROSSLINK 5MM PITCH  Wersja

Nr zam. 6382680000 Zacisk ptytki drukowanej, Akcesoria, tacznik poprzeczny, Liczba
GTIN (EAN) 4008190549541 biegunéw: 2

llos¢ 1000 ST
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