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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Obudowy poliestrowe Ogoélne dane zaméwieniowe

Obudowy serii TBF sg produkowane z wyjgtkowo wytrzy-

matego poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym. Wersja TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa,
Obudowy serii TBF nadaja sie zwtaszcza do aplikacji, w Wysokosé: 488 mm, Szerokos¢: 302 mm, Gtebo-

ko$¢: 175 mm, Materiat podstawowy: poliester

ktorych wymagany jest niewielki cigzar przy jednocze- wzmachiany wiéknem szklanym, nieobrobiony,
snej wysokiej udarnosci. Odporne na wptywy warunkéw Jasnoszary
atmosferycznych obudowy TBF sg przeznaczone do Nr zam. 9502800000
Ki Kt N . Bodata oferta ak Typ TBF 49/30/18 7035
szerokiego s'p_e trum zastosowan. Bogata oferta akce GTIN EAN] 4032248002191
soriéw umozliwia uniwersalne rozwigzania polegajace logc Pa—

na umieszczaniu we wnetrzu regulatoréw, przyrzagdéw
pomiarowych, zawordéw i innych urzadzen.

Cechy:

9 rozmiaréw w 2 wersjach wieko ze srubami nylonowymi
otwory montazowe poza obszarem uszczelnienia gwint
mocujgcy do szyn nosnych i ptyt montazowych Bogata
oferta akcesoriow

Weidmiiller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazone w ztacza i
dtawnice.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 175 mm Gtebokos¢ (cale) 6.8898 inch
Wysokos$é 488 mm Wysokos¢ (cale) 19.2126 inch
Szeroko$é 302 mm Szeroko$¢ (cale) 11.8897 inch
Masa netto 3580¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -50°C...130°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

toksycznosé bez halogenu Temperatura pracy, max. 130°C
Temperatura pracy, min. -50°C Klasa palnosci wg UL 94 HB
Mocowanie wieka wkrety nylonowe z Wskazéwka montazowa Mocowanie $rubami
rowkiem krzyzowym
Normy IEC 60529, EN 60529, EN Powierzchnia nieobrobiony
62208, EN/IEC 61439-2
udarnosé IKO8 Zgodnie z Stopien ochrony IP67
wymaganiami IEC
62208, IK 10 Zgodnie z
wymaganiami IEC 62262
Materiat podstawowy poliester wzmacniany materiat uszczelniajgcy Poliuretan
widknem szklanym
Moment dokrecania $rub wieka 1.5 Nm mocowanie do wbudowania 4 badz 6 Srub
odlegtosciowych M6 gwint
wewnetrzny
mocowanie obudowy 6,5 mm przez dno liczba $rub mocujacych wieko 4
obudowy
otwor manipulacyjny szeroko$é 276 mm Ptytka kotnierzowa Nie
Pokrywa Tak otwor manipulacyjny wysoko$é 462 mm
obszary zastosowania technika instalacyjna,
transport, przemyst
opakowan, budowa
maszyn
Numery certyfikatow obudowy
Deklaracja zgodno$¢ nr. (DoC LVD) DoC DE PS2420 220224
0021SS01
Wpyposazenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10 2x41 WDU 16 / ZDU 16 2x29
WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /1DU 2,5 2x80 WDU 35 / ZDU 35 2x25
WDU 4 / ZDU 4 2x67 WDU 6 / ZDU 6 2x51
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Wpyposazenie poziome

WDU 10/ zZDU 10 3x22 WDU 16 / ZDU 16 3x16

WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /1DU 2,5 3x44 WDU 35 / ZDU 35 3x14

WDU 4 / ZDU 4 3x37 WDU 6 / ZDU 6 3x28
ditawiki u goéry / u dotu

M20 20 M12 44

M63 2 M40 3

M32 4 M25 10

M50 3 M16 24
dtawiki z prawej strony

M25 18 M63 4

M16 42 M40 5

M50 5 M32 7

M20 36 M12 42
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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naktadki mocujace zewnetrzne

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Obudowy poliestrowe

Obudowy serii TBF sg produkowane z wyjatkowo
wytrzymatego poliestru wzmacnianego witéknem
szklanym. Obudowy serii TBF nadaja sie zwtaszcza do
aplikacji, w ktérych wymagany jest niewielki cigzar

przy jednoczesnej wysokiej udarnosci. Odporne na
wptywy warunkéw atmosferycznych obudowy TBF sg
przeznaczone do

szerokiego spektrum zastosowan. Bogata oferta
akcesoriow umozliwia uniwersalne rozwigzania
polegajace na umieszczaniu we wnetrzu regulatoréw,
przyrzadéw pomiarowych, zawordw i innych urzadzen.
Cechy:

9 rozmiaréw w 2 wersjach wieko ze srubami nylonowymi
otwory montazowe poza obszarem uszczelnienia gwint
mocujgcy do szyn nosnych i ptyt montazowych Bogata
oferta akcesoriow

Weidmdiiller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazone w ztgcza i
dtawnice.

Typ MF TBF Wersja

Nr zam. 0360800000 TBF (pusta obudowa z poliestru), Stopa montazowa, naktadki

GTIN (EAN) 4008190108595 mocujgce, Wysokos$é: 72.5 mm, Szeroko$¢: 24 mm, Gtebokosé: 12
llos$¢ 18T mm, Materiat podstawowy: Poliamid, poliamid 66, Gteboka czern

Bolec uziemiajacy

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Akcesoria

Typ PEBZ M10 BR SET Wersja

Nr zam. 1277220000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118067019 Wysokos$¢: 21 mm, Szeroko$é: 21 mm, Gtebokosé: 48.7 mm, Materiat
llos¢ 1ST podstawowy: mosigdz

Typ PEBZ M10 S4 SET Wersja

Nr zam. 1283440000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118073362 Wysokos¢: 21 mm, Szeroko$é: 21 mm, Giebokosé: 48.7 mm, Materiat
llos¢ 1ST podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L)

Typ PEBZ M6 BR SET Wersja

Nr zam. 1277250000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118067149 Wysokos$¢: 12.3 mm, Szeroko$¢: 12.3 mm, Gtebokos$é: 42 mm,

llosé 1ST Materiat podstawowy: mosigdz
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

PEBZ M6 S4 SET Wersja

1283430000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
4050118073607 Wysoko$¢: 12.3 mm, Szeroko$¢: 12.3 mm, Gteboko$é: 42 mm,
1ST Materiat podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L)

Ptytka montazowa

Obudowy poliestrowe

Obudowy serii TBF sg produkowane z wyjgtkowo
wytrzymatego poliestru wzmacnianego witéknem
szklanym. Obudowy serii TBF nadaja sie zwtaszcza do
aplikacji, w ktérych wymagany jest niewielki cigzar

przy jednoczesnej wysokiej udarnosci. Odporne na
wptywy warunkow atmosferycznych obudowy TBF sg
przeznaczone do

szerokiego spektrum zastosowan. Bogata oferta
akcesoriow umozliwia uniwersalne rozwigzania
polegajace na umieszczaniu we wnetrzu regulatorow,
przyrzgdéw pomiarowych, zawordéw i innych urzgdzen.
Cechy:

9 rozmiaréw w 2 wersjach wieko ze srubami nylonowymi
otwory montazowe poza obszarem uszczelnienia gwint
mocujgcy do szyn nos$nych i ptyt montazowych Bogata
oferta akcesoriow

Weidmdiiller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazone w ztgcza i

dtawnice.
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ MP TBF 49/30 Wersja
Nr zam. 9500960000 TBF (pusta obudowa z poliestru), Ptytka montazowa, Ptyta
GTIN (EAN) 4032248025497 montazowa, Wysokos$é: 435 mm, Szeroko$é¢: 249 mm, Gtebokos$¢:
llos¢ 1ST 2 mm, Materiat podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana,

ocynkowany, srebrny

Zaslepki wentylacyjne - DAE

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogolne dane zamoéwieniowe
Typ DAE M12 PA LONG Wersja
Nr zam. 1868570000 DAE (element wentylujacy), Element wyréwnujacy, proste, M 12, 10
GTIN (EAN) 4032248440429 mm, IP66, IP68, IP69K, poliamid 6
llos¢ 10 ST
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Typ DAE M12 SS Wersja

Nr zam. 1868550000 DAE (element wentylujacy), Element wyréwnujacy, proste, M 12, 10
GTIN (EAN) 4032248440405 mm, IP66, IP68, IP69K, Stal nierdzewna 1.4305 (303)

llogé 10 ST
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