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Rzeczywisty wyglad moze réznié sie
od przedstawionego na ilustracji.

Obudowy poliestrowe Ogoélne dane zaméwieniowe

Obudowy serii TBF sg produkowane z wyjgtkowo wytrzy-
matego poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym. Wersja
Obudowy serii TBF nadaja sie zwtaszcza do aplikaciji, w

ktérych wymagany jest niewielki ciezar przy jednocze-

snej wysokiej udarnosci. Odporne na wptywy warunkéw

TBF (pusta obudowa z poliestru), Ptytka monta-
zowa, Ptyta montazowa, Wysokos$é: 550 mm,
Szeroko$é: 319 mm, Giebokos$é: 2 mm, Materiat
podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana, ocyn-
kowany, srebrny

atmosferycznych obudowy TBF sg przeznaczone do Nrzam. 9502910000

Ki Kt ‘ . Bodata oferta ak Typ MP TBF 60/37
sze_ro iego s_p_e _rum.zas osowan. f)ga a_o ertaa _ce GTIN (EAN) 4008190994914
soriow umozliwia uniwersalne rozwigzania polegajgce losé 1 szt

na umieszczaniu we wnetrzu regulatoréw, przyrzagdéw
pomiarowych, zawordéw i innych urzadzen.

Cechy:

9 rozmiaréw w 2 wersjach wieko ze srubami nylonowymi
otwory montazowe poza obszarem uszczelnienia gwint
mocujacy do szyn no$nych i ptyt montazowych Bogata
oferta akcesoriow

Weidmiiller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazone w ztgcza i
dtawnice.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0787 inch

Wysokos$é 550 mm Wysokos¢ (cale) 21.6535 inch

Szeroko$é 319 mm Szeroko$¢ (cale) 12.559 inch

Masa netto 2700¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Grubo$¢ materiatu 2 mm Rodzaj zamocowania przykrecany

Powierzchnia ocynkowany Materiat podstawowy blacha stalowa,
ocynkowana

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000213 ETIM 7.0 EC000213

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213

ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 9.0 27-40-06-39

ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-40-06-39

ECLASS 11.0 27-40-06-39 ECLASS 12.0 27-40-06-39

ECLASS 13.0 27-40-06-39 ECLASS 14.0 27-40-06-39

ECLASS 15.0 27-40-06-39
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