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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Gama obudéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i ide-
alnie sprawdza sie w zastosowaniach i sSrodowiskach, w
ktérych wymagana jest odpornos$¢ na korozje, odpornosé
na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.

Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze $ru-
bami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub z row-
kiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu lub chlo-
ropenuOtwory mocujgce poza obszarem uszczelnienia
gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed przeciekiem i
whnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66Udarnos¢
siegajgca 7 dzuliMocowanie bezposrednio w obudowie
lub za pomocag wewnetrznych ptyt montazowychMozli-
wos$¢ montazu nasciennego dzigki otworom mocujacym
lub stopce montazowejGwint mocujacy przygotowany do
montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od konfi-
guracjiWeidmuiller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy
zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazonag
w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Ptytka
montazowa, Wysoko$¢: 233 mm, Szeroko$é: 583
mm, Glebokos$é: 1.5 mm, Materiat podstawowy:
blacha stalowa ocynkowana, inne, srebrny

Nr zam. 9510660000

Typ POK MOPL 2560

GTIN (EAN) 4008190498306

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 24.12.2025 09:21:42 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/9510660000
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 1.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0591 inch

Wysokos$é 233 mm Wysokos¢ (cale) 9.1732 inch

Szeroko$é 583 mm Szeroko$¢ (cale) 22.9527 inch

Wymiar mocowania wysoko$¢ 100 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 573 mm

Masa netto 1308.4¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogdlne

Grubo$¢ materiatu 1.5 mm Rodzaj zamocowania przykrecany

Powierzchnia inne Materiat podstawowy blacha stalowa
ocynkowana

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213

ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39

ECLASS 15.0 27-40-06-39

Data sporzadzenia 24.12.2025 09:21:42 MEZ
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Giebokosé 7,5 mm

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ TS35X7.5 ST POK 2560 Wersja

Nr zam. 8000003914 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 583 mm, z otworem
GTIN (EAN) 4050118652741 podtuznym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llos¢ 20 ST

Data sporzgdzenia 24.12.2025 09:21:42 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/8000003914

