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Sredniej wielko$ci obudowy z poliweglanow

Seria obudéw FPC to pod wzgledem konstrukcji nastepna
generacja serii MPC. Seria FPC, wyposazona w iden-
tyczne wtasciwosci materiatowe, dysponuje jeszcze
obszernym asortymentem akcesoridow, co rozszerza palete
mozliwych zastosowan.

Cechy:

6 rozmiardow w 2 wersjach szare lub przezroczyste wieko
wieko z otworami plombowanymi otwory montazowe
poza obszarem uszczelnienia Gwint mocujacy do szyn
nos$nych, ptyt montazowych i ptytek drukowanych bogaty
wybér akcesoriow

Weidmuiller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazone w ztgcza i
dtawnice.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FPC (pusta obudowa z poliweglanu), Pusta obu-
dowa, Wysokosé: 200 mm, Szeroko$¢: 300 mm,
Gteboko$¢: 132 mm, Materiat podstawowy: Poli-
weglan, nieobrobiony, Jasnoszary

Nr zam. 9535710000

Typ FPC 20/30/13 7035

GTIN (EAN) 4032248009824

llos$¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 132 mm Gtebokos¢ (cale) 5.1968 inch
Wysokos$é 200 mm Wysokos¢ (cale) 7.874 inch
Szeroko$é 300 mm Szeroko$¢ (cale) 11.811 inch
Masa netto 1471¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -50°C...130°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Grubo$¢ materiatu 3.5 mm Temperatura pracy, max. 130°C
Temperatura pracy, min. -50°C Mocowanie wieka 4 poliamidowe wkrety z

rowkiem krzyzowym

Powierzchnia nieobrobiony udarnosé IKO8

Stopien ochrony IP66, IP67 Materiat podstawowy Poliweglan

materiat uszczelniajacy Poliuretan Moment dokrecania $rub wieka 0.8 Nm

mocowanie do wbudowania $rubami samotngcymi mocowanie obudowy otwory 7,5 mm
liczba $rub mocujacych wieko 4 otwor manipulacyjny szeroko$é 296.5 mm

Ptytka kotnierzowa Nie Pokrywa Tak

otwor manipulacyjny wysoko$é 196.5 mm obszary zastosowania technika instalacyjna,

transport, przemyst
opakowan, budowa

maszyn
Numery certyfikatéw obudowy
Deklaracja zgodno$¢ nr. (DoC LVD) DE PS2420 220224

003ISS00
Wpyposazenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10 2x10 WDU 16 / ZDU 16 2x8
WDU 2,56 /zDU 2,5 /IDU 2,5 2x20 WDU 35 / ZDU 35 2x6
WDU 4 / ZDU 4 2x17 WDU 6 / ZDU 6 2x13
Wpyposazenie poziome
WDU 10/ zZDU 10 1x20 WDU 16 / ZDU 16 1x17
WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /1DU 2,5 1x40 WDU 35 / ZDU 35 1x12
WDU 4 / ZDU 4 1x33 WDU 6 / ZDU 6 1x25
diawiki u géry / u dotu
M20 12 M12 38
M63 M40 3
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M32 3 M25 8

M50 2 M16 21
dtawiki z prawej strony

M25 4 M63 1

M16 11 M40 1

M50 1 M32 2

M20 6 M12 20
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Zaslepki wentylacyjne - DAE
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.

Typ DAE M12 PA LONG Wersja

Nr zam. 1868570000 DAE (element wentylujacy), Element wyréwnujacy, proste, M 12, 10
GTIN (EAN) 4032248440429 mm, IP66, IP68, IP69K, poliamid 6

llos¢ 10 ST

Typ DAE M12 SS Wersja

Nr zam. 1868550000 DAE (element wentylujacy), Element wyréwnujacy, proste, M 12, 10
GTIN (EAN) 4032248440405 mm, IP66, IP68, IP69K, Stal nierdzewna 1.4305 (303)

llosé 10 ST

Bolec uziemiajacy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Sruby uziemienia do wymiany jako kompletny komponent
w dwoch wersjach - mosigdz i stal nierdzewna.

Typ PEBZ M6 S4 SET Wersja

Nr zam. 1283430000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118073607 Wysoko$¢: 12.3 mm, Szerokoé¢: 12.3 mm, Gteboko$é: 42 mm,

llos¢ 1ST Materiat podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L)

Typ PEBZ M6 BR SET Wersja

Nr zam. 1277250000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118067149 Wysoko$¢: 12.3 mm, Szeroko$¢: 12.3 mm, Gtgboko$é: 42 mm,

llos¢ 1ST Materiat podstawowy: mosigdz

Typ PEBZ M10 S4 SET Wersja

Nr zam. 1283440000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118073362 Wysokos$¢: 21 mm, Szeroko$é: 21 mm, Gtebokos$é: 48.7 mm, Materiat
llosé 1ST podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L)

Typ PEBZ M10 BR SET Wersja

Nr zam. 1277220000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118067019 Wysokos$¢: 21 mm, Szeroko$é: 21 mm, Gtebokosé: 48.7 mm, Materiat

lloé¢

18T

podstawowy: mosigdz
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zawias

seria MPC, zawiasy, zestaw po 2 sztuki

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HG FPC Wersja

Nr zam. 9535990000 FPC (pusta obudowa z poliweglanu), Przegub zewnetrzny, zawias,
GTIN (EAN) 4032248009701 Wysokos¢: 40 mm, Szerokos$é: 50 mm, Giebokos¢: 16.5 mm, Materiat
llo$¢ 1ST podstawowy: tworzywo sztuczne, Jasnoszary

zewnetrzne naktadki mocujace

taczniki do mocowania zewnetrznego
zestaw po 4 sztuki

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ MF FPC Wersja

Nr zam. 9536040000 FPC (pusta obudowa z poliweglanu), Stopa montazowa, naktadki
GTIN (EAN) 4032248009442 mocujgce, Wysokos$é: 40 mm, Szerokos$é: 19 mm, Gteboko$é: 35.5
llosé 1ST mm, Materiat podstawowy: Poliamid, poliamid 66, Jasnoszary
FPC

Ptyty montazowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ MP FPC 20/30 Wersja

Nr zam. 9535930000 FPC (pusta obudowa z poliweglanu), Plytka montazowa, Ptyta

GTIN (EAN) 4032248009657 montazowa, Wysoko$é: 200 mm, Szeroko$¢: 300 mm, Gtebokos$¢:
llos¢ 1ST 1.5 mm, Materiat podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
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TS 35
Akcesoria
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ TS35X7.5 ST FPC 20 VER Wersja
Nr zam. 8000037558 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 165 mm, z otworem
GTIN (EAN) 4050118653229 podtuznym, bez otworu podtuznego, Stal, ocynkowany, chromowany
llos¢ 20 ST
Typ TS35X7.5 ST FPC 30 HOR Wersja
Nr zam. 8000037559 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 265 mm, z otworem
GTIN (EAN) 4050118653236 podtuznym, bez otworu podtuznego, Stal, ocynkowany, chromowany
llos¢ 20 ST
TS 15
Akcesoria
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ TS15X5 ST FPC 20 VER Wersja
Nr zam. 8000037604 Szyna nosna, TS 15, Szerokos$é: 235 mm, bez otworu podtuznego,
GTIN (EAN) 4050118653168 Stal, ocynkowany, chromowany
llos¢ 20 ST
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