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Ptyty montazowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja FPC (pusta obudowa z poliweglanu), Ptytka monta-
zowa, Plyta montazowa, Wysoko$¢: 150 mm, Sze-
roko$¢: 185 mm, Gteboko$é: 2 mm, Materiat pod-
stawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny

Nr zam. 9535920000
Typ MP FPC 20/20
GTIN (EAN) 4032248009640
llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0787 inch
Wysokos$é 150 mm Wysokos¢ (cale) 5.9055 inch
Szeroko$é 185 mm Szeroko$¢ (cale) 7.2835 inch
Masa netto 288 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogoélne
Rodzaj zamocowania przykrecany Powierzchnia ocynkowany
Materiat podstawowy blacha stalowa
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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TS 15

Akcesoria
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ TS15X5 ST FPC 20 VER Wersja
Nr zam. 8000037604 Szyna nosna, TS 15, Szeroko$é: 235 mm, bez otworu podtuznego,
GTIN (EAN) 4050118653168 Stal, ocynkowany, chromowany
llogé 20 ST
TS 35

Akcesoria
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ TS35X7.5 ST FPC 20 VER Wersja
Nr zam. 8000037558 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 165 mm, z otworem
GTIN (EAN) 4050118653229 podtuznym, bez otworu podtuznego, Stal, ocynkowany, chromowany
llogé 20 ST
Typ TS35X7.5 ST FPC 20 HOR Wersja
Nr zam. 8000037557 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 165 mm, z otworem
GTIN (EAN) 4050118653212 podtuznym, bez otworu podtuznego, Stal, ocynkowany, chromowany
llogé 20 ST
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