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Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania ptaszczy z kabli
z izolacjg odporng na wilgo¢ 8 - 13 mm @, np. kabli NYM,
od 3 x 1,5 mm?2 do 5 x 2,5 mm?2 Niepotrzebne ustawienie
gtebokosci cigcia Znakomite do pracy w puszkach rozga-
teznych i rozdzielczych

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Sheathing strippers

Nr zam. 9918050000

Typ STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN) 4032248359165
llos¢ 1 szt.
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Wymiary i masa

Gtebokosé 25 mm Gtebokos¢ (cale) 0.9842 inch
Wysoko$¢ 35 mm Wysoko$¢ (cale) 1.378 inch
Szeroko$¢ 125 mm Szeroko$¢ (cale) 4.9212 inch
Masa netto 46.2 g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5¢c8cbf13bf0
Dane techniczne
Opis artykutu urzadzenie do
zdejmowania ptaszcza
z mechanizmem
zdejmowania izolacji
z pojedynczych zyt i
przycinakiem
Narzedzia do usuwania izolacji
Typ kabla przewody o cienkich Srednica przewodu, maks. 13 mm
drutach i masywne z
izolacjg PVC
Srednica przewodu, min. 8 mm obszar pozbawiony izolacji, min. 0.25 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, maks. 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 0.2 mm?2
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000163 ETIM 9.0 EC000163
ETIM 10.0 EC000163 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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