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Основные данные для заказа

 
Заказ № 3041980000
Тип UC20-FM-BASE
GTIN (EAN) 4099987013338
Кол. 1 Штука
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Размеры и массы
 
Глубина 101 mm Глубина (дюймов) 3.9764 inch
Высота 120 mm Высота (в дюймах) 4.7244 inch
Ширина 30 mm Ширина (в дюймах) 1.1811 inch
Масса нетто 0 g
 

Системные данные
 
Среда программирования Linux
 

Электропитание
 
Напряжение питания 5 В пост. тока ± 4 %

через UC20
Потребляемый ток от Iсист., тип. <500 mA

 

Важное примечание
 
Сведения об изделии The matching end brackets are included with the control.
 

Классификации
 
ETIM 8.0 EC001422 ETIM 9.0 EC001422
ETIM 10.0 EC001422 ECLASS 14.0 27-24-22-05
ECLASS 15.0 27-24-22-05
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