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Энергетическая инфраструктура меняется: более
децентрализованные генераторы, такие как фото-
электрические системы, и растущее использование
электрических потребителей, увеличивают колебания
нагрузки в энергосистеме. Это затрудняет работу сети.
Согласно разделу 14а Закона об энергетической про-
мышленности Германии (EnWG) и разделу 9 Закона об
источниках возобновляемой энергии (EEG), генераторы
и потребители должны быть управляемыми, как пра-
вило, по цифровым сигналам от шлюза интеллектуаль-
ного измерителя. Многие существующие аналоговые
устройства имеют только простые коммутационные
входы. Реле-преобразователь EEBUS (ERC) соединяет
цифровую интеллектуальную сеть и аналоговую тех-
нологию. Оно получает команды управления EEBUS и
преобразует их в стандартизированные цепи реле в
соответствии с концепцией управления VDE-FNN. Это
делает аналоговые устройства управляемыми согласно
разделу 14a EnWG и разделу 9 EEG.

Основные данные для заказа

 
Версия Реле-преобразователь с цифровым интерфей-

сом, EEBUS, Соответствует §14a EnWG: Да,
Соответствует §9 EEG: Да, Соответствует VDE
FNN: Да, Количество релейных выходов: 4, Рабо-
чее напряжение: 230 V, IP30, DIN-рейка, Соеди-
нение линии шины через: RJ45-Port, Ток пере-
ключения, макс.: 6 A, Макс. коммутируемое
напряжение, AC: 250 V, CE

Заказ № 3179090000
Тип ERC-1TX-4CO
GTIN (EAN) 4099987895521
Кол. 1 Штука
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Сертификаты
 
Допуски к эксплуатации

 

Размеры и массы
 
Глубина 72.9 mm Глубина (дюймов) 2.8701 inch
Высота 90 mm Высота (в дюймах) 3.5433 inch
Ширина 53.8 mm Ширина (в дюймах) 2.1181 inch
Длина 54 mm Длина (в дюймах) 2.126 inch
Масса нетто 150 g
 

Температуры
 
Температура хранения -25 °C...70 °C Рабочая температура -25 °C...55 °C
Влажность 0...95 % (без появления

конденсата)
 

Блок питания
 
Рабочее напряжение 230 V AC Потребляемая мощность, тип. 1.7 W
Потребляемая мощность, макс. 4 W Частота 50 Hz
Диапазон частот, мин. 42.5 Hz Диапазон частот, макс. 62.5 Hz
Выходное напряжение пост. тока для
коммутатора Ethernet Weidmüller

5 V Выходной ток для коммутатора
Ethernet Weidmüller, макс.

200 mA
 

Корпус
 
Класс защиты II Вид защиты IP30
Вид монтажа DIN-рейка Монтажная глубина 73 mm
 

Общие данные
 
Соответствует §14a EnWG Да Соответствует §9 EEG Да
Соответствует VDE FNN Да Высота ≤ 2000 m
Доступен светодиодный индикатор Да Доступен веб-сервер Да
Тип обновления прошивки устройства Локальный (через веб-

сервер устройств),
Удаленный (через сервер
Weidmüller)

 

Реле
 
Количество релейных выходов 4 Макс. коммутируемое напряжение, AC250 V
Ток переключения, макс. 6 A Поперечное сечение соединительного

провода, мин.
0.5 mm²

Поперечное сечение соединительного
провода, макс.

6 mm²
 

Связь
 
Шинная система EEBUS Интерфейс Ethernet
Соединение линии шины через RJ45-Port Доступен порт Ethernet Да
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Классификации
 
ETIM 8.0 EC001097 ETIM 9.0 EC001097
ETIM 10.0 EC001097 ECLASS 14.0 27-14-31-25
ECLASS 15.0 27-14-31-25
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Серия строительного оборудования

Отличительные особенности коммутаторов серии
Building Installation
• Контроль цифровых систем в соответствии с §14a
EnWG и §9 Немецкого закона EEG
• Стопроцентная совместимость с протоколом EEBUS
• Соответствие концепциям управления VDE-FNN
• Простая, компактная установка в шкафу счетчика
• Простая установка, не требующая конфигурирования
• Электропитание возможно через реле-
преобразователь Weidmueller EEBUS
• Варианты для входного напряжения 24 В пост. тока и
230 В перем. тока

Основные данные для заказа
Тип IE-SW-BI-04-4TX-LV Версия
Заказ № 3195560000
GTIN (EAN) 4099987983501
Кол. 1 ST

Сетевой выключатель, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45,
IP30, -25 °C...55 °C

Кабель счетчика и шлюза

Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство
защиты от перенапряжения соединены предварительно
собранными наборами кабелей в виде соединения
типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller
предлагает подходящее соединение для этого,
соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603.
Предварительно собранные кабели питания с защитой
от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа
Тип CH-J655-DXD-00.15 Версия
Заказ № 3202760015
GTIN (EAN) 4099987992718
Кол. 1 ST

Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP20 в установленном
состоянии, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.15 m

Кабели

Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство
защиты от перенапряжения соединены предварительно
собранными наборами кабелей в виде соединения
типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller
предлагает подходящее соединение для этого,
соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603.
Предварительно собранные кабели питания с защитой
от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.
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Основные данные для заказа
Тип CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Версия
Заказ № 2924890060
GTIN (EAN) 4099986795686
Кол. 10 ST

Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP30, во вставленном и
установленном состоянии, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m

BLF 5.08HC/90 SN

Надежность миллионы раз проверенного на
практике оригинального изделия с дополнительными
инновационными особенностями.
Вариант исполнения BLF 5.08HC PUSH IN гнездового
разъема BLZP 5.08HC отличается не только системой
соединений, но и более компактной конструкцией.
Инновационная пружинная система соединений PUSH
IN компании Weidmüller представляет собой будущее
простого подключения проводов без использования
инструментов. HC = сильноточный.
С точки зрения универсальности BLF 5.08HC
предлагает те же преимущества, что и версия,
служившая образцом:
• 3 испытанных и проверенных на практике
направления вывода проводов, обеспечивающих
обычную гибкость для конструкции
специализированного применения
• 4 варианта исполнения с фланцами и патентованный
фиксатор, позволяющие реализовать концепцию
фиксации на основе требований пользователя
• Использование комбинации из разъемов BLF
5.08HC и SL 5.08HC для достижения максимальных
номинальных характеристик

Основные данные для заказа
Тип BLF 5.08HC/03/90 SN OR … Версия
Заказ № 2764380000
GTIN (EAN) 4064675017332
Кол. 120 ST

Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08
mm, Количество полюсов: 3, 90°, PUSH IN с исполнительным
устройством, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. :
3.31 mm², Ящик

BLF 3.50/180

Организуйте соединения эффективным образом даже
в условиях ограниченного пространства: гнездовой
соединитель с пружинным соединением (PUSH IN) на
уровне вставных соединений, используемый совместно
со штекерными соединителями с шагом 3,50 мм.
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Основные данные для заказа
Тип BLF 3.50/02/180 SN OR BX Версия
Заказ № 2458950000
GTIN (EAN) 4050118474299
Кол. 264 ST

Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50
mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным
устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик

Ввод и клеммы заземления

Передача мощности, сигналов и данных является
классическим требованием в электротехнике и
изготовлении шкафов. Изоляционный материал,
технология подключения и конструкция клемм
являются отличительными особенностями. Проходная
клемма подходит для объединения и/или соединения
одного или нескольких проводников. В ней может
присутствовать один или несколько уровней
соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией
друг от друга.

Основные данные для заказа
Тип A4C 2.5 Версия
Заказ № 1521690000
GTIN (EAN) 4050118328035
Кол. 100 ST

Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-
бежевый

Торцевые пластины и разъединительные пластины

Разъединительные пластины и концевые пластины
являются важными принадлежностями для клемм.
Разъединительные пластины обеспечивают оптическое
и электрическое разделение различных потенциалов
и функциональных групп, повышая безопасность
и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа
управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм
по сторонам, защищают от контакта с частями под
напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную
финишную обработку. Оба компонента точно подходят
к соответствующим сериям клемм Weidmüller,
способствуя безопасному, соответствующему
требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа
Тип AEP 4C 2.5 Версия
Заказ № 1521530000
GTIN (EAN) 4050118328165
Кол. 50 ST

Серия A, Концевая пластина
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Патч-корды 6 кВ, сверхтонкие белые и оранжевые

Предварительно собранные кабели с двумя
RJ45 в IP20, подходят для интеллектуальных
измерителей, Cat. 6 Microline, — сверхтонкие (AWG30),
неэкранированные, для ограниченного пространства,
другие цвета по запросу

Основные данные для заказа
Тип IE-C6NO8LW0002S40S40-W-… Версия
Заказ № 3109120002
GTIN (EAN) 4099987186407
Кол. 1 ST

Соединительный кабель Mircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6,
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 m, , прямой, 6
кВ

Тип IE-C6NO8LW0005S40S40-
WC…

Версия

Заказ № 3195150005
GTIN (EAN) 4099987982962
Кол. 30 ST

Соединительный кабель Mircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6,
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m, , прямой, 6
кВ

Тип IE-C6NO8LW0010S40S40-W-… Версия
Заказ № 3109120010
GTIN (EAN) 4099987186452
Кол. 1 ST

Соединительный кабель Mircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6,
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m, , прямой, 6 кВ

Соединение

Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
RJ45 согласно IEC 60603-7-51

Основные данные для заказа
Тип IE-TO-RJ45-C-LP Версия
Заказ № 2812440000
GTIN (EAN) 4064675295822
Кол. 10 ST

Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение, IP20, Cat.6A /
Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
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Соединение PUSH IN

Основные данные для заказа
Тип CRMKIT P 230VAC 4CO L Версия
Заказ № 3137200000
GTIN (EAN) 4099987361668
Кол. 5 ST

CUBESERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 4,
Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В
AC, Ток: 7 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
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