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Produktillustration

Stal DIN-rals ar den

vanligaste marknaden. Bland metal-

lens DIN-skenor har de det lagsta kortslutningsskyddet,
liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad
och passiverad, Bredd: 2000 mm, Hojd: 15 mm,
Djup: 5.5 mm

Art.nr. 0117500000

Typ TS 156X5/LL 2M/ST/ZN

GTIN (EAN) 4008190150662

Forp. 10M
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Godkidnnanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 5.5 mm Byggdjup (tum) 0.2165 inch
Hojd 15 mm Bygghojd (tum) 0.5906 inch
Bredd 2000 mm Byggbredd (tum) 78.74 inch
Nettovikt 14049
Temperaturer
Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Montageskena
Diameter bestyckningshal (D) 4.2 mm
Normer DIN EN 60715
Yta galvanisk forzinkad och passiverad
Tjocklek 1.00 mm
Grundlaggande material Stal
Langd pa montageskena min. 0O mm
nominell 2000 mm
max. 2000 mm
Borrhal, slitsat Ja
Slitslangd 12.20 mm
Slitsavstand 8.00 mm
Kortvarigt strommotstand per sekund 1.2 kKA
motsvarande IEC 60947-7-2
Slitsbredd 4.20 mm
Halad montageskena Ja
Slitsbredd
Kortslutningssakerheten motsvarar E-Cu 10.00 mm?2
ledare
Haldiameter 4.20 mm
Halavstand mitten 20 mm
Slitsavstand
Slitslangd
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ EW 15 Utférande

Art.nr. 0382860000 Andstod, beige, TS 15, V-2, Polyamid 66, Bredd: 10 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190187804

Forp. 50 ST

Tillbehor

De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect-
sortimentet ar perfekt avstamda in i minsta detalj. Det
underlattar monteringen, samtidigt som erforderliga
standarder efterlevs

Allméanna bestillningsdata

Typ SO SH1 Utférande

Art.nr. 0401460000 Stod for samlingsskena, gra, 100 °C, Bredd: 24.5 mm, V-2, Polyamid
GTIN (EAN) 4008190188092 66, skruvad

Forp. 20 ST

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ EW 15/2 Utférande

Art.nr. 1071900000 Andstod, mérkbeige, TS 15, HB, Plast, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190462949

Forp. 50 ST
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Tillbehor
Typ ZEW 15 Utférande
Art.nr. 7920340000 Andstod, beige, TS 15, V-2, Plast, Bredd: 5 mm, 120 °C
GTIN (EAN) 4032248238910
Forp. 20 ST
Montagehallare

i Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for
! , enkel hantering och komplettering av vara produkter.
Fran olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar
ar vara komponenter sa detaljerade att de stammer
overens med varandra och pa sa satt underlattar
sammanstallningen i enlighet med respektive standard-

m ! och skyddsbestammelser.

Allmanna bestillningsdata

Typ BFSC M4X6 MS Utforande

Art.nr. 0136300000 Infastningsskruv (plint), 4.00 mm, Méssing, Djup: 7 mm, Bredd: 7
GTIN (EAN) 4008190177713 mm, Hojd: 6 mm

Forp. 50 ST

Typ BFSC M4X6 Utférande

Art.nr. 0149700000 Infastningsskruv (plint), 4.00 mm, Stal, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN) 4008190016098 Hojd: 6 mm

Forp. 100 ST
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