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Produktillustration

  

Jordledar-frånkopplingsplinten hjälper till att upptäcka
jordfel och gör det möjligt att koppla bort jordningen av
hjälpkretsen. De olika typerna av driftsstatus indikeras
med en röd och grön LED.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mellangul,

6 mm², 27 A, 60 V, Antal anslutningar: 2, Antal
våningar: 1

Art.nr. 0197920000
Typ SAKT E/35 2LD 60VAC
GTIN (EAN) 4008190139278
Förp. 5 items
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Godkännanden
 
Godkännanden

 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Djup 52.5 mm Byggdjup (tum) 2.0669 inch
Höjd 65 mm Bygghöjd (tum) 2.5591 inch
Bredd 16 mm Byggbredd (tum) 0.6299 inch
Nettovikt 61.54 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -60 °C…85 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
 

Allmänt
 
Ledardiameter, AWG, max AWG 8 Monteringsanvisning Direktmontage
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22 Montageskena obestyckad TS 35
 

Klämbara ledare (Märkanslutning)
 
Tolkdorn enligt 60 947-1 A5 Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Anslutningsriktning på sidan Avisoleringslängd 12 mm
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 2 Anslutningsområde, max. 10 mm²
Anslutningsområde, min. 0.5 mm² Klämskruv M 3,5
Klingmått 4,0 x 0,8 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN
46228/4, max.

6 mm² Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN
46228/4, min.

0.5 mm²

Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN
46228/1, max.

6 mm² Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN
46228/1, min.

0.5 mm²

Ledardiameter, fintrådig, max. 6 mm² Ledararea, fintrådig, min. 0.5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max. 6 mm² Anslutningsarea, flertrådig, min. 0.5 mm²
Ledararea, entrådig, max. 10 mm² Ledararea, entrådig, min. 0.5 mm²
Anslutningsarea, fintrådig, min. 0.5 mm²
 

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)
 
Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning
 

Märkdata
 
Märkarea 6 mm² Märkspänning 60 V
Märkspänning AC 60 V Märkspänning DC 30 V
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Märkström 27 A Str&ouml;m med max. ledare 27 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC
60947-7-x

0.78 mΩ Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1.31 W

Nedsmutsningsgrad 3
 

Materialdata
 
Grundläggande material KrG Färgkod mellangul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0, 5VA
 

Systemparametrar
 
Utförande Skruvanslutning,

Specialklämma
längsfrånskiljande,
med LED, för skruvbar
överkoppling

Ändplatta krävs Ja

Antal potentialer 1 Antal våningar 1
Antal klämställen per våning 4 Antal potentialer per våning 1
Nivåer internt överkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
 

ytterligare tekniska data
 
Öppna sidor höger Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Ändstöd

För att säkerställa en permanent fixering på
montageskenan och förhindra sidoförskjutning har
Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns
utföranden med skruv och skruvlösa utföranden.
På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även
för gruppmärkning och möjligheten att förvara
teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata
Typ EW 35 Utförande
Art.nr. 0383560000
GTIN (EAN) 4008190181314
Förp. 50 ST

Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C

Typ EWK 1 Utförande
Art.nr. 0206160000
GTIN (EAN) 4008190080020
Förp. 50 ST

Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 100 °C

Märkningshållare

Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering
av standardmärkningar med en delning på 5 eller
5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval
och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i
Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för
märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för
avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata
Typ BZT 1 WS 10/5 Utförande
Art.nr. 1805490000
GTIN (EAN) 4032248270231
Förp. 100 ST

Tillbehör, Märkningshållare

Typ BZT 1 ZA WS 10/5 Utförande
Art.nr. 1805520000
GTIN (EAN) 4032248270248
Förp. 100 ST

Tillbehör, Märkningshållare
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