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Produktillustration

Jordledar-frankopplingsplinten hjalper till att upptacka
jordfel och gor det mojligt att koppla bort jordningen av
hjalpkretsen. De olika typerna av driftsstatus indikeras
med en réd och gron LED.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Franskiljbar méatplint, Skruvanslutning, mellangul,
6 mm?2, 27 A, 120V, Antal anslutningar: 2, Antal
vaningar: 1

Art.nr. 0198220000

Typ SAKT E/35 2LD 120VAC

GTIN (EAN) 4008190088019

Forp. 5 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2025-12-31T00:00:00+01:00

Vt:oupum
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Godkiannanden

Godkannanden c € UK

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 52.5 mm Byggdjup (tum) 2.0669 inch
Hojd 65 mm Bygghojd (tum) 2.5591 inch
Bredd 16 mm Byggbredd (tum) 0.6299 inch
Nettovikt 59319

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP 999cd67e-47 1e-4085-8dba-1342fcea86de

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 8 Monteringsanvisning Direktmontage
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22 Montageskena obestyckad TS 35
Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 Ab Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Anslutningsriktning pa sidan Avisoleringslangd 12 mm
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 10 mm?
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm? Klamskruv M 3,6
Klingmatt 4,0x 0,8 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 6 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 6 mm?2 Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 0.5 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 6 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm2
Anslutningsarea, flertradig, max. 6 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm?2
Ledararea, entradig, max. 10 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.5 mm?2
Anslutningsarea, fintradig, min. 0.5 mm?

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning

Mairkdata

Maéarkarea 6 mm?2 Markspanning 120V
Markspanning AC 120V Markspanning DC 60V
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Markstrom 27 A Str&ouml;m med max. ledare 27 A
Genomgangsmotstand enligt IEC 0.78 mQ Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 1.31W
60947-7-x
Nedsmutsningsgrad 3
Materialdata
Grundlaggande material KrG Fargkod mellangul
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0, VA
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning, Andplatta kravs Ja
Specialklamma
langsfranskiljande,
med LED, for skruvbar
overkoppling
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 4 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Accessories

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ EW 35 Utférande

Art.nr. 0383560000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190181314

Forp. 50 ST

Typ EWK 1 Utférande

Art.nr. 0206160000 Andstod, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190080020

Forp. 50 ST

Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulédra anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allmanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehor, Méarkningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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