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Produktillustration

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska anslut-
ningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. Pa sa
satt kan en elektrisk kontakt upprattas i kabelanslutet till-
stdnd och matningarna kan goras enkelt.
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 0.72¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C...55°C Omgivningstemperatur -5°C...40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50°C Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C
Miljo6verenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eeal-4eaa-907 1-1c98fc8fa2ea

Allmant

Monteringsanvisning Direktmontage

Materialdata

Grundlaggande material Koppar - zink Fargkod gra
Matt

Ytterdiameter 4 mm Insticksdjup 7 mm
Systemparametrar

Utférande for plintar

ytterligare tekniska data

Montagesatt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utforande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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