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Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for enkel
hantering och komplettering av vara produkter. Fran olika
verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar &r vara kom-
ponenter sa detaljerade att de stammer 6verens med
varandra och pa sa satt underlattar sammanstallningen i
enlighet med respektive standard- och skyddsbestammel-
ser.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fastelement (Plint), Silver, H6jd: 12.5 mm, Bredd:
10 mm, Stal, 180 °C

Art.nr. 0280100000

Typ DKSUE NSCH/ESCH

GTIN (EAN) 4008190036348

Forp. 100 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 7.7 mm Byggdjup (tum) 0.3031 inch
Hojd 12.5 mm Bygghojd (tum) 0.4921 inch
Bredd 10 mm Byggbredd (tum) 0.3937 inch
Nettovikt 1.31¢g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5°C..40°C Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 180°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Materialdata

Grundlaggande material Stal Fargkod Silver
Matt

Delning i mm (P) 13.50 mm

Systemparametrar

Utférande ovriga

ytterligare tekniska data

Montagesatt skruvad explosionstestat utforande Nej
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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