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Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad fran-
kopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas helt eller
tas bort fran kopplingsplinten och respektive applikation
och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara standardfran-
skiljare.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Klambygel, Montageskruv, Stal
Art.nr. 0303000000

Typ KISC M3X20.5/10 EK4

GTIN (EAN) 4008190163686

Forp. 100 items

Skapandedatum 14.03.2026 10:59:17 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/0303000000

KISC M3X20.5/10 EK4

Tekniska data
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Godkidnnanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 4.8 mm Byggdjup (tum) 0.189 inch
Hojd 20 mm Bygghojd (tum) 0.7874 inch
Bredd 4.8 mm Byggbredd (tum) 0.189 inch
Diameter 3 mm Nettovikt 1.16 g
Temperaturer
Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allmant
Monteringsanvisning Direktmontage Yta ovriga
Materialdata
Grundlaggande material Stal Yta ovriga
Fargkod Silver
Matt
Diameter 3 mm Gangmatt metriskt, ytter 3.00 mm
Systemparametrar
Utférande for genomgaende

stromskena
ytterligare tekniska data
Montagesatt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utforande Nej Monteringstyp skruvad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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