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Varningsanvisning beroringsskydd med en blixtsymbol
ger mer sakerhet till manniska och maskin. De anvands
nar yttre spanning maste anges inom applikationen.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Plintskydd, gul, PVC, Hojd: 24.2 mm, Bredd: 20
mm, Djup: 1 mm, V-2

Art.nr. 0303400000

Typ AD 4 AKZ4

GTIN (EAN) 4008190068158

Forp. 50 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-06-30T00:00:00+02:00

Skapandedatum 06.01.2026 07:49:19 MEZ

Katalogversion / Ritningar 1


https://eshop.weidmueller.com/p/0303400000

Weidmiiller 3t

AD 4 AKZ4 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup T mm Byggdjup (tum) 0.0394 inch
Hojd 24.2 mm Bygghojd (tum) 0.9528 inch
Bredd 20 mm Byggbredd (tum) 0.7874 inch
Nettovikt 0.61g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 100°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Monteringsanvisning Direktmontage
Materialdata
Grundlaggande material PVC Fargkod gul
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Systemparametrar
Utférande And- och mellanplatta
ytterligare tekniska data
rastbar Nej Monteringsanvisning Direktmontage
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Montagehallare

Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for

enkel hantering och komplettering av vara produkter.
Fran olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar
ar vara komponenter sa detaljerade att de stammer
Overens med varandra och pa sa satt underlattar
sammanstallningen i enlighet med respektive standard-

m ! och skyddsbestammelser.

Allméanna bestillningsdata

Typ BFSC M3X22 PA/RT Utférande

Art.nr. 0128900000 Infastningsskruv (plint), 3.00 mm, Polyamid 66, Djup: 4.8 mm, Bredd:
GTIN (EAN) 4008190084158 4.8 mm, Hojd: 22 mm

Forp. 100 ST

Typ BFSC M2.5X18 PA/RT Utférande

Art.nr. 0303300000 Infastningsskruv (plint), 2.50 mm, Polyamid 66, Djup: 3.8 mm, Bredd:
GTIN (EAN) 4008190040673 4.5 mm, Hojd: 18 mm

Forp. 100 ST
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