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Produktillustration

Ledningsdragning for strom- och spanningstransformator

Vara franskiljningsplintar med fjader- och skruvanslut-

nings- teknologi ger dig majlighet att skapa alla viktiga
omvandlarkretsar for matning av strom, spanning och

effekt pa ett sdkert och sofistikerat satt.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Infastningsskruv (plint), 3.00 mm, Méssing, Djup:
28.7 mm, Bredd: 5.5 mm, Hojd: 5.5 mm

Art.nr. 0334700000

Typ BS 25 O.IH SAKT1

GTIN (EAN) 4008190118839

Forp. 50 items
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 28.7 mm Byggdjup (tum) 1.1299 inch
Hojd 5.5 mm Bygghojd (tum) 0.2165 inch
Bredd 5.5 mm Byggbredd (tum) 0.2165 inch
Diameter 5.5 mm Nettovikt 179
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..5b5°C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefaO0bc7a4
Allmant
Monteringsanvisning Direktmontage
Materialdata
Grundlaggande material Massing Fargkod beige
Matt
Diameter 5.5 mm Gangmatt metriskt, ytter 3.00 mm
Systemparametrar
Utférande for rorlig

overkopplingsskena
ytterligare tekniska data
Monteringsanvisning Direktmontage Monteringstyp skruvad
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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