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Produktillustration

| vissa applikationer ar det vettigt att lagga till en test-
punkt eller ett frankopplingselement till genomgangsplin-
ten for testning och sakerhetsandamal. Med testfranskilj-
ningsplintar mater du stromkretsar utan spanning. Aven
om bortkopplingspunkterna frigérings- och krypavstand
inte bedoms i dimensionella termer, maste den angivna
nominella markstétspanningen bevisas.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Franskiljbar méatplint, Skruvanslutning, mellangul,
4 mm?2, 25 A, 400V, Antal anslutningar: 2, Antal
vaningar: 1

Art.nr. 0357620000

Typ SAKC 4/35 2STB7

GTIN (EAN) 4008190170622

Forp. 100 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-06-30T00:00:00+02:00

Alternativ produkt SAKC 4/35 DB

b’

RoHS

\/cumpum
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 59.56 mm Byggdjup (tum) 2.3425 inch
Hojd 6.5 mm Bygghojd (tum) 0.2559 inch
Bredd 6.5 mm Byggbredd (tum) 0.2559 inch
Nettovikt 18.89¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 999cd67e-47 1e-4085-8dba-1342fcea86de

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 10 Monteringsanvisning Direktmontage
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22 Normer IEC 60947-7-1
Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A4 Ledardiameter, AWG, max AWG 10
Anslutningsriktning pa sidan Atdragningsmoment, max. 0.7 Nm
Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm Auvisoleringslangd 12 mm
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 6 mm?
Anslutningsomrade, min. 0.33 mm2 Klamskruv M 3

Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 4 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.33 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 4 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.33 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.33 mm?
Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 0.33 mm?
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2 Ledararea, entradig, max. 6 mm?2
Ledararea, entradig, min. 0.33 mm? Anslutningsarea, fintradig, min. 0.33 mm?

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Ledardiameter, fintradig med andhylsa
DIN 46228/1, ytterligare anslutning,

max.

4 mm?

Anslutningstyp, ytterligare anslutning

Skruvanslutning
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Markdata
Markarea 4 mm?2 Markspanning 400V
Maérkspanning DC 400V Markstrom 25 A
Str&ouml;m med max. ledare 25 A Normer IEC 60947-7-1
Genomgangsmotstand enligt IEC 1mQ Markstétspanning 6 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 1.02W Nedsmutsningsgrad 3
Mairkdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 10 AWG Spéanning grupp C (CSA) 300V
Strom Gr C (CSA) 25 A Certifikat nr. (CSA) 12400-190
Ledararea min. (CSA) 22 AWG
Materialdata
Grundlaggande material KrG Fargkod mellangul
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0, VA
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning, Andplatta kravs Ja
Distanshallare, med
honkontakter, 6ppen pa en
sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 356 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utforande Nej Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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6verkopplingar
—— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
till angransande kopplingsplinter genomfors via en
§ 5 ‘ overkoppling. Ytterligare insatser frdn kabeldragning
N AR kan l4tt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande

Allmanna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ QB 2 WIRAG IS Utférande

Art.nr. 0482700000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 27 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190166021 (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 3 mm

Forp. 50 ST

Typ QB 3 WIRAG IS Utférande

Art.nr. 0482800000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 27 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190145217 (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 3 mm

Forp. 50 ST

Typ QB 4 WIRAG IS Utférande

Art.nr. 0482900000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 27 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190086169 (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 3 mm

Forp. 50 ST

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket Okar sékerheten och sakerstéller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stanger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmiuiller, vilket bidrar till en séker,
overensstimmande och professionell ledningsdragning.

Typ AP SAK4-10 Utférande

Art.nr. 0117960000 Andplatta for plintar, beige, H6jd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN) 4008190081485 rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ AP SAK4-10 | Utforande

Art.nr. 0117910000 Andplatta for plintar, svart, Hojd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN) 4008190183707 rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ AP SAK4-10 DB Utférande

Art.nr. 0105100000 Andplatta for plintar, mérkbeige, Hojd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN) 4008190394875 Wemid, rastbar: Ja

Forp. 20 ST
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Typ AP SAK4-10 RT Utférande

Art.nr. 0117900000 Andplatta for plintar, rod, H6jd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN) 4008190125059 rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ AP SAK4-10 KRG Utférande

Art.nr. 0117920000 Andplatta for plintar, mérkbeige, gul, Hojd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190135904 V-0, KrG, rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ AP SAK4-10 KRG/BL Utférande

Art.nr. 0117970000 Andplatta for plintar, bla, Hojd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN) 4008190049607 rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ AP SAK4-10 BL Utférande

Art.nr. 0117980000 Andplatta for plintar, bla, Hojd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN) 4008190171087 rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ TW SAK4-10 KRG Utférande

Art.nr. 0130120000 Sektionsplatta (plint), morkbeige, gul, H6jd: 50 mm, Bredd: 2.25 mm,
GTIN (EAN) 4008190139117 V-0, KrG

Forp. 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 Utférande

Art.nr. 0130160000 Sektionsplatta (plint), beige, Hojd: 50 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190096335

Forp. 20 ST

Typ TW SAK4-10 KRG/BL Utférande

Art.nr. 0130170000 Sektionsplatta (plint), bla, H6jd: 50 mm, Bredd: 2.25 mm, V-0, KrG
GTIN (EAN) 4008190063757

Forp. 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 BL Utforande

Art.nr. 0130180000 Sektionsplatta (plint), bla, Hojd: 50 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190114138

Forp. 20 ST

Typ TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 Utférande

Art.nr. 0197100000 Sektionsplatta (plint), brun, morkbeige, Hojd: 40 mm, Bredd: 0.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190146627 V-2, PA 66

Forp. 20 ST

Testadapter och testuttag

'y
LI

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt upprattas i
kabelanslutet tillstand och méatningarna kan goras enkelt.
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Allmanna bestillningsdata

Typ PS 2.3 RT

Art.nr. 0180400000
GTIN (EAN) 4008190060121

Forp. 20 ST

Testadapter (plint), 230 V, 20 mA

Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

* Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiuillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck

i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/6.5 MC SDR

Art.nr. 1609850000

GTIN (EAN) 4008190456610

Forp. 180 ST

Weidmueller, enligt kundonskan

Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50

Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

e Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck

i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/6.5 MC NE WS

Art.nr. 1609840000

GTIN (EAN) 4008190203429

Forp. 900 ST

Weidmueller, vit

Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.60
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Tillbehor

SchT Skylthallarevarianter

SchT 5 S gruppskylthallare snapps direkt pa TS 32
montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena
(top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan
plintlistmarkningen utforas.

SchT 5 och SchT 5 S anvands med ESO 5, STR 5
skyddsremsor.

SchT 7 ar en ledad gruppskylthallare for insticksskyltar
som moijliggor enkel atkomst till klamskruven.

SchT 7 anvands med ESO 7, STR 7 skyddsremsor eller
DEK b.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Allmanna bestillningsdata

Typ SCHT 7 Utférande

Art.nr. 0517960000 SCHT, Plintmérkning, 39.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 7.00
GTIN (EAN) 4008190001742 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST

Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allmanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehor, Méarkningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST

Franskiljarkontakter

Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad
frankopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas
helt eller tas bort fran kopplingsplinten och respektive
applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara
standardfranskiljare.
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Allmanna bestillningsdata

Typ TST 4 SAKC4 Utférande

Art.nr. 2082450000 Franskiljarkontakt (plint), beige
GTIN (EAN) 4008190222604

Forp. 400 ST
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