P 18/25 D02 GE SAKS5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vt:oupum

Som tillbehor for var stora portfolj med produkter i sak-
ring- och kopplingsplintar erbjuder vi ocksa lampliga
sakringar. Portféljen omfattar sakringar for enhetsskydd
(minisakring) fran 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E
18 sakringar samt fordonssakring och automatiska bry-
tare. Matstickor for de sakringshallare avrundar hela port-
foljen.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sakringspassring (plint), H6jd: 11 mm, Djup: 10.5
mm, Aluminium, gul

Art.nr. 0361900000

Typ P 18/25 D02 GE SAKS5

GTIN (EAN) 4008190091101

Forp. 50 items
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P 18/25 D02 GE SAKS5

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 10.5 mm Byggdjup (tum) 0.4134 inch
Hojd 11 mm Bygghojd (tum) 0.4331 inch
Diameter 16.6 mm Nettovikt 0519
Temperaturer

Omgivningstemperatur -5°C..40°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmant

Monteringsanvisning Direktmontage

Markdata

Markstrom 25 A

Materialdata

Grundlaggande material Aluminium Fargkod gul

Matt

Diameter 16.6 mm

Systemparametrar

Utforande Sakringselement

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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