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Produktillustration

For att sakerstalla en permanent fixering pa montageske-

nan och férhindra sidoforskjutning har Weidmiuiller and-

vinklar i programmet. Det finns utféranden med skruv och

skruvlésa utféranden. P4 andvinklarna finns méarknings-

mojligheter, aven for gruppmarkning och maojligheten att

forvara teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Andstod, beige, TS 15, V-2, Polyamid 66, Bredd:
10 mm, 100 °C

Art.nr. 0382860000

Typ EW 15

GTIN (EAN) 4008190187804

Forp. 50 items
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 21 mm Byggdjup (tum) 0.8268 inch
Hojd 26 mm Bygghojd (tum) 1.0236 inch
Bredd 10 mm Byggbredd (tum) 0.3937 inch
Nettovikt 2749
Temperaturer
Omgivningstemperatur -5°C..40°C Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Montageskena obestyckad TS 15
Klambara ledare (Markanslutning)
Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm
Materialdata
Grundlaggande material Polyamid 66 Fargkod beige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Matt
Offset TS 15 13 mm Utskjutande matt TS 35 32 mm
Systemparametrar
Utforande for plintar Montageskena obestyckad TS 15
ytterligare tekniska data
Monteringstyp Direktmontage Laser skruvbar
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC001041 ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9.1 27-14-11-35 ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35 ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Weidmueller, vit

Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00

Typ DEK 5/5 MC NE WS
Art.nr. 1609801044

GTIN (EAN) 4008190397111
Forp. 1000 ST

Typ WS 12/5 MC NE WS
Art.nr. 1609860000

GTIN (EAN) 4008190203481
Forp. 720 ST

Allen-Bradley, vit

WS, Plintmaérkning, 12 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,

SchT Skylthallarevarianter

Allmanna bestillningsdata

SchT 5 S gruppskylthallare snapps direkt pa TS 32
montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena
(top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan
plintlistmarkningen utforas.

SchT 5 och SchT 5 S anvands med ESO 5, STR 5
skyddsremsor.

SchT 7 ar en ledad gruppskylthallare for insticksskyltar
som mojliggor enkel atkomst till klamskruven.

SchT 7 anvands med ESO 7, STR 7 skyddsremsor eller
DEK 5.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Typ SCHT 7

Art.nr. 0517960000
GTIN (EAN) 4008190001742
Forp. 20 ST

SCHT, Plintmérkning, 39.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 7.00

Weidmueller, vit
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DEK 5/8

Allmanna bestillningsdata

WS/DEK

MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
Markningens harda sockel snapper sakertin i
kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel
montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet séakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ DEK 5/8 MM WS Utforande

Art.nr. 2007130000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit

GTIN (EAN) 4050118392012

Forp. 500 ST

WS 12/5
WS/DEK
MultiMark plintmérkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.

— Markningens harda sockel snapper sakert in i
g kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel

Allméanna bestillningsdata

montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet sakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmdiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

* Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

» Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ WS 12/5 MM WS Utférande

Art.nr. 2007190000 WS, Plintmaérkning, 12 x 5 mm, Weidmueller, vit

GTIN (EAN) 4050118392036
Forp. 800 ST

Skapandedatum 12.11.2025 07:41:35 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2007130000
https://eshop.weidmueller.com/p/2007190000

Weidmiiller 3t

EW 15 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehﬁr www.weidmueller.com

ZGB Svangbart gruppskylthallare

ZGB 15 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 15.

ZGB 30 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ ZGB 15 Utférande

Art.nr. 1636530000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190297053 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST

Typ ZGB 30 Utférande

Art.nr. 1611930000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190002251 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST
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