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Vara system for pekskydd ger storre sakerhet i kopplings-
skap. De skyddar mot elstotar som orsakas av oavsiktlig
kontakt med spanningsforande delar pa grund av drift
eller fel.

Allméanna bestillningsdata

Utférande And- och sektionsplatta for plintar, beige, Hojd: 82
mm, Bredd: 3 mm, V-2, PA 66

Art.nr. 0485760000

Typ HP 3 ADP3

GTIN (EAN) 4008190030254

Forp. 20 items
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 86.5 mm Byggdjup (tum) 3.4055 inch
Hojd 82 mm Bygghojd (tum) 3.2283 inch
Bredd 3 mm Byggbredd (tum) 0.1181 inch
Nettovikt 8.1¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 100°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Monteringsanvisning Direktmontage
Materialdata
Grundlaggande material PA 66 Fargkod beige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Matt
Montagesats 26.5 mm
Systemparametrar
Utférande And- och mellanplatta
ytterligare tekniska data
rastbar Ja Monteringsanvisning Direktmontage
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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