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Produktillustration

Vt:oupum

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden. Bland metal-
lens DIN-skenor har de det lagsta kortslutningsskyddet,
liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad
och passiverad, Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm,
Djup: 7.6 mm

Art.nr. 0514500000

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

GTIN (EAN) 4008190046019

Forp. 40 M
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 7.5 mm Byggdjup (tum) 0.2953 inch
Hojd 35 mm Bygghojd (tum) 1.378 inch
Bredd 2000 mm Byggbredd (tum) 78.74 inch
Nettovikt 15.75¢g
Temperaturer
Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Montageskena
Diameter bestyckningshal (D) 5.2 mm
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer DIN EN 60715
Yta galvanisk forzinkad och passiverad
Tjocklek 1.00 mm
Grundlaggande material Stal
Langd pa montageskena min. O mm
nominell 2000 mm
max. 2000 mm
Borrhal, slitsat Ja
Slitslangd 25.00 mm
Slitsavstand 11.00 mm
Kortvarigt strommotstand per sekund 1.92 kA
motsvarande IEC 60947-7-2
Slitsbredd 5.20 mm
Halad montageskena Ja
Slitsbredd
Kortslutningsséakerheten motsvarar E-Cu 16.00 mm?2
ledare
Haldiameter 5.20 mm
Halavstand mitten 36 mm
Slitsavstand
Slitslangd
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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Allméanna bestillningsdata

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ WEW 35/1 Utférande
Art.nr. 1059000000 Andstod, morkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190172282
Forp. 50 ST
Typ WEW 35/2 Utférande
Art.nr. 1061200000 Andstod, mérkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190030230
Forp. 50 ST
Typ ZEW 35 Utférande
Art.nr. 9540000000 Andstod, morkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190956264
Forp. 20 ST
Typ ZEW 35/2 Utférande
Art.nr. 8630740000 Andstod, mérkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4032248348916
Forp. 20 ST
Typ EW 35 Utforande
Art.nr. 0383560000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190181314
Forp. 50 ST
Typ EW 35 GR 7032 Utforande
Art.nr. 0383530000 Andstod, gra, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN) 4008190027322
Forp. 50 ST
Typ EW 35/SCHA/M3 Utforande
Art.nr. 0258660000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190033477
Forp. 20 ST
Montageskenehallare
)
= )
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Allmanna bestillningsdata

Typ TST 2/Mb5 Utférande

Art.nr. 1286600000 Montagefot for montageskena, Silver, Stal, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN) 4008190144777

Forp. 10 ST

Typ TST 2/M6 Utférande

Art.nr. 0101700000 Montagefot for montageskena, Silver, Stal, M 6, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN) 4008190069254

Forp. 10 ST

Typ TSTW 5/M5 Utférande

Art.nr. 0178100000 Montagefot for montageskena, Silver, Stal, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN) 4008190059651

Forp. 10 ST

Typ TSTW 5/M5 ZN Utférande

Art.nr. 1779100000 Montagefot for montageskena, Silver, Stal, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN) 4032248169894

Forp. 10 ST

Typ TSTW 6/M6 Utforande

Art.nr. 0164000000 Montagefot for montageskena, Silver, Stal, M 6, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN) 4008190095345

Forp. 10 ST

Typ TSTWD 4.3 Utforande

Art.nr. 1610110000 Montagefot for montageskena, Silver, Stal, without, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN) 4008190185305

Forp. 10 ST

Montagehallare

|

Allmanna bestillningsdata

Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for

enkel hantering och komplettering av vara produkter.
Fran olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar
ar vara komponenter sa detaljerade att de stammer
overens med varandra och pa sa satt underlattar
sammanstallningen i enlighet med respektive standard-
och skyddsbestammelser.

Typ FKSC M4X6 D8/SW2 Utférande

Art.nr. 1567480000 SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN) 4008190033491

Forp. 100 ST

Typ FKSC M5X8 D9/SW2.5 Utforande

Art.nr. 0295900000 SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN) 4008190133337

Forp. 50 ST
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Monteringsmaterial

Allmanna bestillningsdata

Integrera, expandera och individualisera: den passande
kompletteringen for varje anvandningsomrade.
Systemtillbehoren i den nya kapslingsserien Klippon® TB
har en genomgaende struktur som mojliggor en enkel
anpassning av kapslingarna till respektive applikations
speciella krav.

Satser med fastmaterial

Satser med fastmaterial finns for snabb och enkel
installation av typetiketthallare, dokumenthallare och
regnkapor.

Tva- Fastset for etiketter — SD kravs for att montera en
plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjélp av detta
set kan du montera ID- eller typetikett direkt pa locket.
Denna etikettsats med fastmaterial har utvecklats sarskilt
for denna anvandning. Endast med denna sats med
fastmaterial kan man sékerstélla att inga lackor uppstar i
kapslingen eller att skylten skadas.

Tva- Det universella fastsetet - TPSD har tagits fram for
att mojliggora saker och snabb installation av exempelvis
typetiketthallare, regnskydd eller dokumenthallare.
Genom att anvanda detta fastset kan risken for lackor
minimeras, om inte helt forhindras.

Typ FKSC M6X8 D9/SW3 Utforande

Art.nr. 0642600000 Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundlaggande material:
GTIN (EAN) 4008190058258 Stal

Forp. 50 ST

Montagehallare

|

Allmanna bestillningsdata

Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for

enkel hantering och komplettering av vara produkter.
Fran olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar
ar vara komponenter sa detaljerade att de stammer
overens med varandra och pa sa satt underlattar
sammanstallningen i enlighet med respektive standard-
och skyddsbestammelser.

Typ FKSC M6X12 D9/SW3 Utférande

Art.nr. 0353500000 SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1

GTIN (EAN) 4008190139285
Forp. 50 ST
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Montageskenehallare

Allméanna bestillningsdata

Typ SH 2 Utférande
Art.nr. 0494920000 Stod for samlingsskena, mellangul, 130 °C, Bredd: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN) 4008190007584 skruvad
Forp. 10 ST
Montagehallare
e , Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for
-

enkel hantering och komplettering av vara produkter.
¢ Fran olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar
ar vara komponenter sa detaljerade att de stammer
overens med varandra och pa sa satt underlattar

sammanstallningen i enlighet med respektive standard-
w och skyddsbestammelser.

Allméanna bestillningsdata

Typ MOFU 35/L0/1 Utférande

Art.nr. 0646260000 Montagefot (plint)
GTIN (EAN) 4008190178574

Forp. 20 ST
Tillbehor

De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect-
sortimentet ar perfekt avstamda in i minsta detalj. Det
underlattar monteringen, samtidigt som erforderliga
standarder efterlevs

Allmanna bestillningsdata

Typ FM 4/TS35 Utférande

Art.nr. 0687900000 Montagefot p4 montageskena, Silver, Stal, blankt, M 4, Bredd: 14 mm
GTIN (EAN) 4008190086459

Forp. 40 ST
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Typ WSH 1 Utférande

Art.nr. 1068700000 Tillbehor, Skenhallare, PA 66 GF 30
GTIN (EAN) 4008190118389

Forp. 10 ST

Typ WSH 3/H/N Utférande

Art.nr. 1715970000 Tillbehor, Skenhallare, Wemid
GTIN (EAN) 4008190353100

Forp. 10 ST

Typ WSH 5 Utférande

Art.nr. 1080100000 Tilloehor, Skenhallare, Wemid
GTIN (EAN) 4008190965143

Forp. 10 ST

Typ WSH 6 Utférande

Art.nr. 1080200000 Tilloehor, Skenhallare, Wemid
GTIN (EAN) 4008190965150

Forp. 10 ST

Frontkapor

Allmanna bestillningsdata

Andkapa fér monteringsskenorna ger skydd mot vassa
kanter och stang visuellt av mot monteringskenornas

Typ TS END CAP 35X7.5 Utforande

Art.nr. 1283470000 Plintskydd, morkbeige, Polypropylen, Hjd: 37.5 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN) 4050118078701 Djup: 9 mm, HB

Forp. 100 ST

Railsnapper

Allmanna bestillningsdata

Typ FMC 5.2/1.0 BR Utforande

Art.nr. 2968380000 Sakringsstift (plint), Stal, Silver

GTIN (EAN) 4099986780897

Forp. 50 ST
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Typ FMC5.2/1.0 SC Utforande

Art.nr. 2920530000 Sakringsstift (plint), Stal, Silver
GTIN (EAN) 4099986586499

Forp. 50 ST
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