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Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad fran-
kopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas helt eller
tas bort fran kopplingsplinten och respektive applikation
och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara standardfran-
skiljare.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Overkoppling (plint), skruvad, gra, 27 A, Antal
poler: 58, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Nej,
Bredd: 0.8 mm

Art.nr. 0545300000

Typ QB 58/8/9/WI

GTIN (EAN) 4008190125080

Forp. 10 items

Skapandedatum 26.12.2025 09:14:54 MEZ
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QB 58/8/9/Wi

Tekniska data
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 17.5 mm Byggdjup (tum) 0.689 inch
Hojd 458.5 mm Bygghojd (tum) 18.0511 inch
Bredd 0.8 mm Byggbredd (tum) 0.0315 inch
Nettovikt 21.8g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Drifttemperatur -60 °C...130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Antal poler 58 Monteringsanvisning Direktmontage
Markdata

Markspanning 400V Markstrom 27 A
Materialdata

Grundlaggande material Koppar Fargkod gra
Matt

Delning i mm (P) 8.00 mm

Systemparametrar

Utférande for rorlig

overkopplingsskena

ytterligare tekniska data

Montagesatt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utforande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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Tillbehor
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Franskiljarkontakter

Allméanna bestillningsdata

Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad
frankopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas
helt eller tas bort fran kopplingsplinten och respektive
applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara
standardfranskiljare.

Typ ISPF QB58 SW Utférande

Art.nr. 0546000000 Isoleringsprofil, PVC, svart

GTIN (EAN) 4008190116705

Forp. 10 ST

Overkopplingar
Pra— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

1 till angransande kopplingsplinter genomfors via en

L |1 6verkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
N LR kan l4tt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r

Allméanna bestillningsdata

kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ISPF QB58 RT Utférande

Art.nr. 0546040000 Isoleringsprofil, PVC, rod
GTIN (EAN) 4008190497941

Forp. 10 ST

Typ ISPF QB58 BL Utférande

Art.nr. 0546080000 Isoleringsprofil, PVC, bla
GTIN (EAN) 4008190927035

Forp. 10 ST

Skapandedatum 26.12.2025 09:14:54 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/0546000000
https://eshop.weidmueller.com/p/0546040000
https://eshop.weidmueller.com/p/0546080000

